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Az UV-sugarzas nagyon megterheli és erésen elhasznalja Altalanos rendelési adatok

a kuiltéri berendezések mianyag részeit.

Uj THM-PV cimkéink ellenalinak ezeknek a hatdsoknak, és  vaitozat ClipCard, Késziilékjelsl6k, 29.6 x 59.6 mm,
rendkivil tartdsak a kiiltéri hasznalat soran. Attetsz6
S Rendelési sz4 29691

Kompakt kivitel csomagunk a TABPACK-PV. Ezek endelési sz4m 2969130000

. e ; Tipus THM PV 30/60 TR
nyomtatott figyelmezteté cimkék, amelyeknek minden GTIN (EAN) 2099986783782
fotovoltaikus épitéssel foglalkozé szakember alapveté Qty. 450 Darab
felszerelése kozé kell tartozniuk. Csomagolas Tekercs

Az elényok 6sszefoglalasa:

* |déjarasallo tulajdonsagok az ISO DIN EN ISO
4892-2:2013 3. tablazat, A eljaras 1. ciklus szerint
tesztelve 5000 6ran at

¢ Egyedileg cimkézve az M-Print® PRO-val

e Egyszer(i és gyors nyomtatas a THM MultiMarkkal
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Meéretek és tomegek

Mélység 0.05 mm Meélység (coll) 0.002 inch
Magassag 29.6 mm Magassag (coll) 1.1654 inch
Szélesség 59.6 mm Szélesség (coll) 2.3465 inch
Nett6 tomeg 0.33¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragasztéanyag Poliakrilat ragasztd Nyomtatés tipusa ures
Nyomtatads modja Hényomtatd Vaéltozat Ontapadds
Szélesség 59.6 mm UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. -50 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. 110°C

Szin Attetsz6 Halogén Igen
Alapanyag Vinil félia Nyomtatott karakterek nélkal

Szam tekercsenként 450

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen

Késziilékjelolok

Halogén Igen

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9,1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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