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Általános rendelési adatok

 
Változat FrontCom, Érintésvédelem, Double frame
Rendelési szám 2971460000
Típus IE-FC-DFM-PWPC
GTIN (EAN) 4099986791541
Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/2971460000
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Tanúsítványok
 
Jóváhagyások

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E223801
 

Méretek és tömegek
 
Magasság 45 mm Magasság (coll) 1.7716 inch
Szélesség 47.4 mm Szélesség (coll) 1.8661 inch
Hossz 112.4 mm Hossz, inch 4.4252 inch
Nettó tömeg 20 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Általános adatok
 
Terméktípus Érintésvédelem, Double

frame
Védelmi osztály IP20

Anyag PC
 

Általános szabványok
 
Tanúsítvány száma (cURus) E223801
 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92
ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92
ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92
ECLASS 15.0 27-37-13-92
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Dimensional drawing
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