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Nagy, 3-fazisu AC terhelések kapcsolasa 600 V

AC fesziiltségig és 20 A aramerésségig, teljesen

kopasmentes, megbizhato és zajtalan.

 Terheld kor, 3-fazist: 42..600VAC /20 A

¢ Kompakt kialakitas, 54 mm szélességgel

* Hasznalatra kész allapotban, integralt héelvezetbvel és
szerel@sin-alapzattal TS35 DIN tartosinre szereléshez

* Zarlatvédelem megszakitdkkal lehetséges

* A kimeneti csatlakozék gytr(s sarukhoz is alkalmasak

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tapellato szilardtest relé, Szilardtest kontaktor,
Névleges vezérléfesziltség: 5..32 V DC, Névleges
kapcsolasi fesziiltség: 42...600 V AC +10% -15%,
Folytonos aram: 20 A

Rendelési szam 2986910000

Tipus PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A
GTIN (EAN) 4099986853034

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us
LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E537615
Méretek és tomegek
Mélység 102.5 mm Mélység (coll) 4.0354 inch
Magassag 110 mm Magassag (coll) 4.3307 inch
Szélesség 54 mm Szélesség (coll) 2.126 inch
Nett6é tomeg 5109
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...100 °C Ambient temperature -40 °C...80°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 95% relativ paratartalom,

nem kondenzalé 40 °C-on
Meghibasodasi valészinliség
MTTF 14 a

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7cl

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

vezérld oldal

Névleges vezérléfesziiltség

5..32VDC

Névleges vezérlaram

23 mA..31 mA

Allapotjelzé

Zold vilagitédioda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség

42..600VAC +10% -15%

Névleges aram

20A(AC51)@40°C; 10
A (AC53)

Max. kapcsolasi aram 25 A Terhelés kategoria AC51,AC5H3

Bekapcsolasi aram 61A Impulzus terhelés, max. aram 600 A (10 ms, non-
recurrent)

Integralt terheléskorlatozas (12t) <10 ms 1800 A2s Bekapcsolasi késleltetés <10 ms

Kikapcsolasi késleltetés <10 ms Szivargasi aram 5 mA

Min. kapcsolasi aram 250 mA Rovidzarlatbiztos Nem

Védoéaramkor, terhelés oldal

Integralt varisztor

Kimend fesziiltség frekvenciatartoméanya 45...65 Hz

Erintkezd tipusa

3 NO contacts (Thyristor
(zero-cross switch))

Altalanos adatok

Véltozat

3-fazisu, szerelt hitével

Tartdsin

TS 36

Szin

fekete
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Szigetelések koordinalasa

Szennyezés sulyossaga

2

Tulfesziltség kategoria

Atutési szilardsag, vezérl oldal - terhelés 4 kVeff

oldal
Lokofesziiltség

6 kV (1,2/50 us)

Dialectric strength of load side - housing 4 kVeff

Védelmi osztaly

IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (cULus)

E537615

csatlakozasi adatok (vezérlé oldal)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, iker-0.5 mm?

érvéghuvelyek, vezérl6oldal, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
tomor, vezérléoldal, max.

2.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 18 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, iker-2.5 mm?2
tomor, vezérléoldal, max. (AWG) érvéghuvelyek, vezérldoldal, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 12 Csupaszolasi hossz, vezérléoldal 8 mm
tomor, vezérléoldal, min. (AWG)

Vezetékcsatlakozas-technika (vezérld Csavaros csatlakozas Min. névleges csatlakozasi rogzitési 0.75 mm?2

oldal)

tartomany (vezérlé oldal)

Max. névleges csatlakozasi rogzitési
tartomany (vezérlé oldal)

2.5 mm?2

Vezetékcsatlakozas (vezérléoldal)

M3 csavar rogzitett
alatéttel

Min. meghuzasi nyomaték (vezérlé oldal) 0.5 Nm Max. meghuzasi nyomaték (vezérlé 0.6 Nm
oldal)
Fej mérete (vezérl6 oldal) Pz 1
csatlakozasi adatok (terhelés oldal)
Csupaszolasi hossz, terhelés oldal 12 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, T mm?2
finomsodratu, két rogzithetdé vezeték,
terhelés oldal, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 10
tobbvezetékes, terhelés oldal, min. finomsodratu, két rogzithet6 vezeték,
(AWG) terhelés oldal, min. (AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 18
tomor, terhelés oldal, min. (AWG) tobbvezetékes, terhelés oldal, max.
(AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 18
tomor, terhelés oldal, min. iker-érvéghiivelyek, terhelés oldal, max.
(AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 14
iker-érvéghuivelyek, terhelés oldal, min. tomor, terhelés oldal, max. (AWG)
(AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1 mm?2
finomsodratu, két rogzithetd vezeték, tobbvezetékes, terhelés oldal, min.
terhelés oldal, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, AWG 18
tomor, terhelés oldal, max. finomsodratu, két rogzithet6 vezeték,
terhelés oldal, max. (AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezetékcsatlakozas-technika (terhelés  Csavaros csatlakozas
tobbvezetékes, terhelés oldal, max. oldal)
Min. névleges csatlakozas rogzitési 2.5 mm?2 Max. névleges csatlakozas rogzitési 6 mm?2
tartomany (terhelés oldal) tartomany (terhelés oldal)
Vezetékcsatlakozas (terhelés oldal) M4 csavar rogzitett Min. meghuzasi nyomaték (terhelés 1.5 Nm
alatéttel oldal)
Max. meghuzasi nyomaték (terhelés 2 Nm Fej mérete (terhelés oldal) Pz 2

oldal)
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002055 ETIM 7.0 EC002055
ETIM 8.0 EC002055 ETIM 9.0 EC002055
ETIM 10.0 EC002055 ECLASS 9.0 27-37-10-14
ECLASS 9,1 27-37-10-14 ECLASS 10.0 27-37-10-14
ECLASS 11.0 27-37-10-14 ECLASS 12.0 27-37-10-14
ECLASS 13.0 27-37-10-14 ECLASS 14.0 27-37-10-14
ECLASS 15.0 27-37-10-14
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Kapcsolasi rajz

Graph

Graph Graph

Derating Curve
35

A
8

ent(A)

30rr‘vm spacing

)
22

Load Curr

uL
mm spacing

~
>
5

5

Omm spacing

- e

0 10 20 30 40 50 60 70 8
Ambient Temperature (°C)

Derating curve

Derating curve

20 mm space

e e
by 1% per 100 mup 0 2000 m.

Load current [A]

0 +500  +1000  +1500  +2000

Hight above sea-level [m]

Derating curve

Dimensional drawing Graph

Control current Curve

N ow
o N

N
N

Current (mA)

a /]

4 8 12 16 20 24 28 32
Voltage (V)

EEE‘\E] ‘E/_
Bl
&) =2 2| =2
e =
) s s
<t
110 mm 54 mm

Output power dissipation Curve
100

inW
® ©
8 8

~
=)

@
=)

Power dissipation

o
=]

s
=)

w
=]

20

0 5 10 15 20 25 30 35
Load Current per pole (A)

A létrehozas datuma 13.11.2025 03:17:33 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

PSSRN K 24VvDC 3Z K 600VAC 20A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com

Miscellaneous

Power Solid-State Relay (PSSR)

C oottt

Trve L Additional Function
P Power T Tempersurs protecion
SR SoldState
Relay Output current
N Nomel 1A I5A@ACT
Input Terminal WA AT
K Sud W AT
S Camping Yoke
Input valtage Outputvoltage

24V0C 24V 0C 240VAC  240VA
Number of phasos. BOOVAC 600V AC

1000V0C 1000V 0
1 iphase

3 3phase
Output function

Z  Zsrocross

M Zerocross wih
manitoring

D DCOupt

Output Torminal

e L4 Stud

Type codes
Miscellaneous
= - 1
Suggested mounting - 50mm
distances to ensure
optimal heat dissipation
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)

Power Solid D:ra;E;ng i

Stat_e Hela.y spacing curves 100mm

vertical orientated _ _

B |

lo|®
lol®

+
v

®O
CEk

A létrehozas datuma 13.11.2025 03:17:33 MEZ

A katalogus éllapota / Rajzok 6



Weidmiiller 3£

PSSRN K 24VvDC 3Z K 600VAC 20A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Egyéb

Signal characteristics of zero cross switching
solid-state relays

U, A Uinpul
Input N
t
ULnad
Load
Output ; y
|
switch-on delay switch-off delay t

Shown at an example with resistive load.

1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.

2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was
switched off.

Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.
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