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A Weidmiiller u-view Advanced érintépaneljei kivalo
képmindséget kinalnak, és a legtobb ipari kornyezetben
hasznalhatok. A valaszték kiilonb6z6, 7° és 21,5”
kozotti képernyéméretekkel, és nagy felbontasuq,
kapacitiv érint6képernyékkel rendelkezik, amelyek

tdmogatjak a kézmozdulatokat és a keszty(is hasznalatot.

Valamennyi panel Linux operacios rendszerrel és
HTMLb-kompatibilis bongészével rendelkezik, és
integralt kiosk médon, valamint egyszer( konfiguracidja
révén webalkalmazasokhoz optimalizalhat6. Ennek
eredményeként tokéletes megoldast jelentenek weblapu
megjelenitésekhez, és szamos olyan webszerver
elérését teszik lehetévé, mint példaul az u-0OS, u-create
PROCON-WEB, u-control web és sok mas. A panelek
kiilonosen lapos kivitelliek, és ipari IP66 késziilékhazzal
rendelkeznek.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2987520001

Tipus UV66-ADV-2 1-CAP-W-V2
GTIN (EAN) 4099987589802

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 52 mm Meélység (coll) 2.0472 inch
Magassag 349.8 mm Magassag (coll) 13.7716 inch
Szélesség 558.4 mm Szélesség (coll) 21.9842 inch
Falvastagsag, min. T mm Falvastagsag, max. 6 mm

Nett6 tomeg 6950 g

Homeérsékletek

Paratartalom

95% relativ paratartalom,
nem kondenzalé 40 °C-on

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-7 1-4

SCIP 84ae9d99-1662-4798-ad33-3fe26637f337

Equipment

Méret 215" Felbontas 1920 x 1080
Number of displayable colours 16700000 Luminance 250 cd/m?
Touch-Screen Kivetitett kapacitiv (P-CAP) Material display Edzett liveg

Véazkeret anyaga Aluminium
System data
Memoéria (RAM) 4 GB Interfész 2x USB 2.0, 2 x Ethernet

10/100/1000 MBit/s

(RJ45)
Operacids rendszer Linux Yocto 4.2 Memoéria 16 MB
Interfészek hatul 2x USB 2.0, 2 x Ethernet Processor NXP® ARM® Cortex™-

10/100/1000 MBit/s
(RJ45)

A53 i.MX 8M Mini

Memoéria (flash)

16 GB

Altalanos adatok

Védelmi osztaly

Beépitett: IP66, Haz: IP20

Operéacids rendszer

Linux Yocto 4.2

Téapfesziiltség-tartomany Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 19.2V
Fesziiltség, max. 288V
Potencialbetaplalas 24V DC
Aramfelvétel Teljesitményfelvétel, névleges 26.6 W
Aramfelvétel, max. 28.8 W
MTBF LCD-vel 5.25a
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001412 ETIM 9.0 EC001412
ETIM 10.0 EC001412 ECLASS 14.0 27-33-02-01
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ECLASS 15.0 27-33-02-01

A létrehozas datuma 01.04.2026 06:21:35 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

MaRe (mm) / Dimensions (mm)

1o

E
»|l—

LcD

A

UV66-ADV-7-CAP-W-V2

7

205

146,9

25

UV66-ADV-10-CAP-W-V2

10.1"

283,1

2023

25

UV66-ADV-15-CAP-W-V2

15.6"

4197

25

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

21,5"

558,4

349,8

25
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Montageausschnitt / Panel cut-out

LCD

F
(mm)

UVE6-ADV-7-CAP-W-V2

7

1924

(mm)

139

UV66-ADV-10-CAP-W-V2

10.1"

2741

193,3

UV66-ADV-15-CAP-W-V2

15.6"

411,9

261,2

UVé6-ADV-21-CAP-W-V2

21,5"

549,8

3413

alalala

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

UV66 - ADV -7 - CAP - W - V2

U-view

IP protection
Front Display size
ADV - true flat glass 4- 43
RES - plastic with alu frame -
h plastic frame 10-10.1*
15-156°

Version
Web-panel
Touch technology

CAP - capacitive multitouch
RES - resitive single-touch
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