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Az akkumulatoros tarolérendszerek egyre fontosabb
szerepet jatszanak a megujulé energiak terén. Altalaban
tobb kiilonallé akkumulatorbdl allnak, amelyeket gyorsan
és egyszerlen kell cserélni. A Weidmiiller Battery
Connector (WBC) lehetévé teszi, hogy tobb kilonallo
akkumulatort csatlakoztasson egy ESS-hez mindossze
néhany egyszer( |épésben, és ugyanilyen gyorsan
levalassza a csatlakozasokat sziikség esetén. A nagyobb
biztonsag és az egyszer(i kezelés érdekében a pélusok
egyértelmd jelolést kapnak: A pozitiv polus narancssarga,
a negativ polus pedig fekete.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2991910000
Tipus WBC-P-10RE-70
GTIN (EAN) 4099986868731
Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E529699

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 7259

Homeérsékletek

Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -40 °C Folyamatos tizemi hémérséklet.,, max. 125 °C
Paratartalom <85% relativ paratartalom

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Rezgésallé 30¢g UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Térfogati ellenéllas = 5000 MQ Névleges fesziiltség 1500 V
Névleges dram 250 A Védelmi osztaly IP67 dugaszolva
Dugaszolasi ciklusok =100 Tulfeszlltség kategoria 1l

Uzemi magassag <2000 m Shock resistance V2
Altalanos adatok

Kébel kiilsé &tmérdje, max. 16 mm Kébel kiils6 &tmérdje, min. 15 mm
Erintkez6 4tmérd, dugé @ 10 mm Jovahagyasok UL 4128
Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas Szin piros
Vezeték-keresztmetszet, max. 70 mm?2 Felileti min6ség ezist

Tipus Huvely Alapanyag PA 66
Besorolasok

ETIM 7.0 EC001121 ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121 ETIM 10.0 EC001121
ECLASS 10.0 27-44-03-12 ECLASS 11.0 27-44-03-12
ECLASS 12.0 27-44-03-12 ECLASS 13.0 27-44-03-12
ECLASS 14.0 27-44-03-12 ECLASS 15.0 27-44-03-12
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Tartozékok
Szerszamok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?2

¢ Gyorsmukodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* Tovabbi funkciék az APG-sorozat részére:

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6é memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasdsa USB-n

keresztil
Altalanos rendelési adatok
Tipus APG 80 Véltozat
Rendelési 2853270000 6mm?2, 400mm?2
szam
GTIN (EAN) 4064675477020
Oty. 18T

... krimpelheté kabelsarukhoz (DIN 46234 szerint)

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,
csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel
¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?

* Gyorsmikodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

¢ Tovabbi funkciék az APG-sorozat részére:

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoariaba.

¢ Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
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keresztul
Altalanos rendelési adatok
Tipus ES APG 80 DIN 70 Valtozat
Rendelési 1502890000 70mm?2, Fogas sajtolas

szam
GTIN (EAN) 4050118310719
Qty. 18T
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