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A kabelek EXI teriileten torténé levalasztasanak
lehet6sége leegyszerlsiti a telepitést és a szervizelést, és
jobb el6készitést tesz lehetdvé.

Az itt bemutatott Rockstar® EXI betétek PUSH IN
csatlakozokkal vannak felszerelve, ezért rendkivil konnyen
csatlakoztathaték.

A tipusjelolésiik alapjan azonosithaték

Altalanos rendelési adatok

Valtozat , Huvely, 500 V, 5 A, Pélusszdm: 10, PUSH IN,
Telepitési szerkezeti méret: 4

Rendelési szdm 3001220000

Tipus HDC HE 10 FP EXI

GTIN (EAN) 4099986902329

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 64 mm Meélység (coll) 2.5197 inch
Magassag 33.8 mm Magassag (coll) 1.3307 inch
Szélesség 34 mm Szélesség (coll) 1.3386 inch
Nett6 tomeg 584¢g
Homeérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C..125°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Meéret
Szélesség 34 mm Alap teljes hossza 64 mm
Aljzat magassaga 33.8 mm
Altalanos adatok
Pélusszam 10 Dugaszolasi ciklusok, ezlst =500
Csatlakozas tipusa PUSH IN Telepitési szerkezeti méret 4
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Térfogati ellendllas 2 mQ
Szin bézs Szigetelési ellendllas 1010 Q
Szigetel6anyag PC livegszal-erdsitéssel Szigetel6anyag csoport lla

(UL listas és vasuti

tanusitassal)
Fellileti minéség Ezlst-passzivalt Tipus Hively
Szennyezés sulyossaga 3 Alapanyag Rézotvozet
Sorozat HE Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 500V
Névleges aram (DIN EN 61984) 5A Halogénmentes true
Alacsony fustképz6dés a DIN EN Igen BG 4
45545-2 szerint
Robbanas elleni védelem tipusa 112G Ex ib [ICT6 Gb
PE csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas Kés mérete, hornyos (PE-csatlakozas) SD0.8x4.0
Csupaszolasi hossz, PE-csatlakozas 10 mm PE-csatlakozas max. meghuzasi 1.5 Nm

nyomatéka

PE-csatlakozas min. meghuzasi 1.2 Nm Rogzitécsavar M 4
nyomatéka
Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. AWG 20

Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. AWG 12
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Valtozat
Kés mérete, hornyos (csavaros SD0.5x3.0 Csupaszolasi hossz, névleges 10 mm
csatlakozas) csatlakozas
Csatlakozas tipusa PUSH IN Telepitési szerkezeti méret 4
Térfogati ellendllas <2 mQ Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratud, min.
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Fellileti minéség Ezlist-passzivalt Alapanyag Rézotvozet
BG 4
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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4- es méret

Altalanos rendelési adatok

A kabelek EXI teriileten torténdé levalasztasanak
lehetésége leegyszer(siti a telepitést és a szervizelést, és
jobb el6készitést tesz lehetévé. Az itt bemutatott
Rockstar® EXI hazak hasznélata a tipusjelolés alapjan
azonosithato.

Ezért a kék szin hasznalata nem sziikséges. A hazat a kék

EXI vezeték teszi teljessé.

Tipus HDC 10B ABU EXI Valtozat

Rendelési 3001310000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Valaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Oldalt rogzité
GTIN (EAN) 4099986902398 bilincs, nem cserélhetd, Standard

Qty. 18T

Tipus HDC 10B TOBU 1M25G EXI Valtozat

Rendelési 3001390000
szdm

GTIN (EAN) 4099986902459

HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztaly: IP65,
bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugéhaz, Keresztkengyel az

alsérészen, Standard, Kabelbevezetések mérete: M 25

Qty. 18T

Tipus HDC 10B TSBU 1M25G EXI Valtozat

Rendelési 3001370000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugdéhaz, Keresztkengyel az
GTIN (EAN) 4099986902442 alsérészen, Standard, Kabelbevezetések mérete: M 25

Qty. 18T

Kloroprén tomitéanyag, -40 °C - +70 °C

/
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Altalanos rendelési adatok

Poliamid kabelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az

Ex e (fokozott biztonsag) és Ex i (belsé biztonsag)
robbanasveszélyes zéndkban valé hasznalatra.

A Weidmiiller korlatozasok nélkiili termékcsaladdot

kinal, és a szabvanyoknak valé megfelelés mellett a
kabelcsavarzat 4/7 joule-os megnovelt titéséallésagaval
és a korlatozas nélkiili, akar -60°C-ig terjedé hémérséklet-
tartomanyaval tlnik ki. Az aktuélis szabvany és az EN
60079-0 irdnyelv szerint teszteltek, ATEX és IECEx
tanusitvannyal rendelkeznek.

Tipus VG M25 EXI 12-17 CR7J G4
Rendelési 2722270000

szdm

GTIN (EAN) 4050118821505

Qty. 50 ST

Valtozat

VG Exi 7J (Ex mlanyag tomszelence 7J Exi), Tomszelencék, egyenes,
M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
5 bar (30 min.), Poliamid 6
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