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A kébelek EXI teriileten torténé levalasztasanak
lehet6sége leegyszerlsiti a telepitést és a szervizelést, és
jobb el6készitést tesz lehetdvé. Az itt bemutatott
Rockstar® EXI hazak hasznalata a tipusjelolés alapjan
azonosithato.

Ezért a kék szin hasznalata nem sziikséges. A hazat a kék

EXI vezeték teszi teljessé.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 3, Védelmi
osztaly: IP65, bedugva, Oldalsé kabelbevezetés,
Dugdhaz, Keresztkengyel az alsdérészen, Standard,
Kéabelbevezetések mérete: M 20

Rendelési szam 3001360000

Tipus HDC 06B TOLU 1M20G EXI
GTIN (EAN) 4099986902435

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok CE

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 52 mm Magassag (coll) 2.0472 inch

Szélesség 43 mm Szélesség (coll) 1.6929 inch

Nett6 tomeg 124 g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C..125°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Méretek

Kébelbevezetés menetes C héaz szélessége 43 mm

Haz teljes hossza 60 mm B h&z magassag 52 mm

Verzio

Kéabelbevezetések mérete M 20 Felsé rész/also rész/fedél felsé rész

Meghuzasi nyomaték 1.2 Nm Fels6 kabelbevezetések szama 1

Haz kivitele Oldalsé kabelbevezetés, Rogzitérendszer kivitele Keresztkengyel az
Dugohéaz alsérészen

Kivitel Standard Telepitési szerkezeti méret 3

Kébelbevezetés menetes Tipus Dugd

Szoritds valtozat Végrogzitd Bels6 menet M 20

Szin (RAL) RAL 7035 BG 3

Suitable for ModuPlug® Nem

Altalanos adatok

MeghUzasi nyomaték 1.2 Nm Haz {6 anyaga aluminium présontvény

Feliileti min&ség Porbevonatos Védelmi osztaly IP65, bedugva

ENT hazak Nem Rogzitéelem anyaga Nemesacél, rozsdamentes

Robbanas elleni védelem tipusa

I12G Exib ICT6 Gb

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9,1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Kloroprén tomitéanyag, -40 °C - +70 °C
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Altalanos rendelési adatok

Poliamid kabelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az

Ex e (fokozott biztonsag) és Ex i (belsé biztonsag)
robbanasveszélyes zéndkban valé hasznalatra.

A Weidmiiller korlatozasok nélkiili termékcsaladdot

kinal, és a szabvanyoknak valé megfelelés mellett a
kabelcsavarzat 4/7 joule-os megnovelt titésalléosagaval
és a korlatozas nélkiili, akar -60°C-ig terjedé hémérséklet-
tartomanyaval tlnik ki. Az aktuélis szabvany és az EN
60079-0 irdnyelv szerint teszteltek, ATEX és IECEx
tanusitvannyal rendelkeznek.

Tipus VG M20 EXI 7-13 CR7J G4 Valtozat

Rendelési 2722250000 VG Exi 7J (Ex méanyag tomszelence 7J Exi), Tomszelencék, egyenes,
szam M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
GTIN (EAN) 4050118821482 5 bar (30 min.), Poliamid 6

Qty. 50 ST

Tipus VG M20 EXI 11-14 CR7J G4  Viltozat

Rendelési 2722260000 VG Exi 7J (Ex mlanyag tomszelence 7J Exi), Tomszelencék, egyenes,
szam M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
GTIN (EAN) 4050118821499 5 bar (30 min.), Poliamid 6

Qty. 50 ST

Tipus VG M20 EXI 7-12 CR7J G4 Valtozat

Rendelési 2722240000 VG Exi 7J (Ex mGanyag tomszelence 7J Exi), Tomszelencék, egyenes,
szam M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
GTIN (EAN) 4050118821475 5 bar (30 min.), Poliamid 6

Qty. 50 ST

3- as méret

PUSH @

Altalanos rendelési adatok

A kabelek EXI teriileten torténé levalasztasanak
lehet6sége leegyszersiti a telepitést és a szervizelést, és
jobb el6készitést tesz lehetbvé.

Az itt bemutatott Rockstar® EXI betétek PUSH IN
csatlakozokkal vannak felszerelve, ezért rendkivil konnyen
csatlakoztathatok.

A tipusjelolésiik alapjan azonosithatok

Tipus HDC HE 6 FP EXI Valtozat

Rendelési 3001190000 , Havely, 500V, 5 A, Pélusszam: 6, PUSH IN, Telepitési szerkezeti
szdm méret: 3

GTIN (EAN) 4099986902305

Qty. 18T

Tipus HDC HE 6 MP EXI Viltozat

Rendelési 3001200000 , Dugo, 500V, 5 A, Pélusszdm: 6, PUSH IN, Telepitési szerkezeti
szdm méret: 3

GTIN (EAN) 4099986902312

Qty. 18T
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