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Tamogatjuk az élelmiszeriparban dolgozé tgyfeleinket
az észlelhetd jelolé6 megoldasokkal, hogy teljesitsiik a
HACCP elv keretében a magas szint( kdvetelményeket.
A fém-toltésnek koszonhetéen az érzékelheté MultiCard-
jainkat fém- és rontgen-érzékel6kkel megbizhatéan

lehet azonositani. Ez minimalisra csokkenti a gyartas
szennyezddésének kockazatat. A legmagasabb
biztonsagot a termék fontos tulajdonsagai biztositjak,
mint példaul a korrézidallésag vagy az UV sugarzas
miatti oregedéssel szembeni nagyobb ellenéllas a beltéri
tertileteken és a melegben. Ezeket a tulajdonsagokat
rendszeresen probazzuk és megerdsitjik sajat
akkreditalt laboratériumunkban. Nem alkalmas kozvetlen
élelmiszerrel vald érintkezésre.

* Fém- és rontgenes detektorral érzékelhetd

* A kék szinrél vizudlisan felismerhet6

¢ Korrézisallo fémsziiré

¢ Tiszta és ellenall6 nyomtatasi kép

» Kulonbozé valtozatokban, a jeldlési kovetelmények
széles korét kielégitéen all rendelkezésre

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szam 3008480000

Tipus ESG-DT 9/17 K MC NE BL
GTIN (EAN) 4099986910942

Qty. 200 Darab
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Méretek és tomegek

Mélység 1.2 mm Mélység (coll) 0.0472 inch
Magassag 9 mm Magasség (coll) 0.3543 inch
Szélesség 17 mm Szélesség (coll) 0.6693 inch
Nett6 tomeg 043¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...60 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragasztéanyag Kétoldalu ragasztészalag Valtozat dugaszolhato
Szélesség 17 mm UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 60 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin kék Halogén Nem
Alapanyag Poliamid 66 Nyomtatott karakterek ures
Detektalhato a Rodotest-nek 4.7 mm Al Javasolt ipardgak Elelmiszeripar
megfeleléen

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...60 °C

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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