PV XSTUO06 BUOWMA4C-C250

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A hosszabbité kabel a fotovoltaikus rendszer tobb

elemének csatlakoztatasara szolgal, példaul a PV-panelek,

az inverterek és a tulfesziiltség-védelem kozotti kapcsolat
Iétrehozasakor. A kabelek kiilonb6z6 csatlakozasi
véltozatokban kaphaték.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Y-csatlakozo
Rendelési szdm 3010170250

Tipus PV XSTUO6 BUOWMA4C-C250

GTIN (EAN) 4099986930322

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 28.11.2025 07:53:25 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok
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PV XSTUO06 BUOWMA4C-C250

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 1000 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PV kabelkotegelés

PV kabeles valtozat Kébel oldala bal
Szam 1
Kabelhossz 2500 mm
Kabel szine fekete
Kabel keresztmetszete 6 mm?2
Inline biztositék beépitve Nem
Kéabelvég tipusa [In-Block) szabad vezetékvég
Csatlakozo6 valtozat WM4 C
Dugaszol6 érintkezd tipusa aljzat
Kabel oldala jobb

Névleges DC fesziiltség 1500V

Vezetékkeresztmetszet 6.00 mm?2

Elektromos jellemzok

Névleges DC fesziiltség 1500V

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001576 ETIM 7.0 EC001576
ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 9.0 27-06-04-02
ECLASS 9,1 27-06-91-90 ECLASS 10.0 27-06-04-02
ECLASS 11.0 27-06-04-02 ECLASS 12.0 27-06-04-02
ECLASS 13.0 27-06-04-02 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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