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Steckbare

A Weidmiiller VPU I (I tipus), VPU Il (Il tipus) és VPU

I (1l tipus) tulfesziiltség-védelmi termékei hatékonyan
csokkentik a tranziens tulfeszultségek okozta zavarok
becsatolasat, akar jelentésen az EN 60664-3 / DIN VDE
0110-3 szabvany altal el6irt szigetelés-koordinacios
hatarértékek ala. Ez azt jelenti, hogy a teljes rendszer
kevésbé kitett a hibas miikodésnek. A levezetdk technikai
eszkdzok segitségével koordinalva vannak. Ez azt jelenti,
hogy az |, Il és lll tipusok csatolds mentesitésére nincs
sziikség. A levezetéket az IEC 61643-11 / DIN EN
61643-11 termékszabvanynak megfeleléen bevizsgaltuk,
ésazlEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 és IEC 62305-4 /
VDE 0185-4 szabvanynak megfelelé rendszerekben
telepithetdk. Ez a villam- és talfesziltség-levezetd

eszkoz tapellatd rendszerekben is alkalmazhato. A
Weidmiiller kiilonb6z6 héaldzati fesziiltségtipusokhoz és
fesziiltségekhez kiilonb6z6 termékeket kinal. A VPU AC | F
sorozat jellemzéje a levezet6be épitett biztosité. Ezekhez a
levezet6khoz nincs sziikség biztositora.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Surge voltage arrester, Low voltage, Surge
protection

Rendelési szam 3022930000

Tipus VPUAC I F O N-PE 275/25

GTIN (EAN) 4099986942226

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 73 mm Meélység (coll) 2.874 inch

Magassag 45 mm Magassag (coll) 1.7716 inch

Szélesség 36 mm Szélesség (coll) 1.4173 inch

Nett6 tomeg 95¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C...85 °C Uzemi hémérséklet -40°C...85 °C

Paratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Jelzéérintkez6 Nem Névleges fesziiltség (AC) 230V

Fesziiltség tipusa AC Rovid ideju tulfesziiltség 442V

(feszultségcesucs) - TOV

Biztositék Nem sziikséges, belsé Reakciéidé / tartalékid6 <100 ns
elérési

Frekvenciatartomany, max. 60 Hz Frekvenciatartomany, min. 50 Hz

Szabvanyok IEC61643-11, Villam mérési aram limp (10/350 us) 25 kA
EN61643-11

Villam mérési aram limp(10/350 pus) (L- 25 kA Kovetelmény osztdly az EN 61643-11 T1,T2, T3

PE) szerint

Kovetelmény kategdria az IEC 61643-11 Il. tipus, |. tipus Max. folytonos fesziiltség, Uc (AC) 305V

szerint

Mains voltage 230V /400V Kistlési aram In (8/20 us) N-PE 100 kA

Energia koordinacié (<10 m) lIl. tipus, 1. tipus, Il. tipus Kisulési aram In (8/20 ps) vezeték-PE 25 kA

Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 65 kA

Védettségi szint, Up | aramnalN (L/N-PE) < 2.1 kV

Rovidzarlati terhelhet6ség ISCCR 100 kA

Beépitett tartalék biztositék Igen

Kovetéaram kioltasi képesség, Ifi

Mszaki okok miatt nem all
rendelkezésre

Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Tulfesziiltség kategéria [}

Szennyezés sulyossaga

Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés z6ld = OK; piros = Valtozat Tulfesziltség-védelem
meghibasodott levezetd -
cserélje
Kivitel Insta IP 20 UL 94 éghetéségi osztaly V-0
Szin narancssarga Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Tartésin TS 35 Uzemi magassag <2000 m
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Midszaki adatok

Csatlakozasi adatok

Meghuzasi nyomaték, min. 2 Nm Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 1.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?
finomsodratd, min.

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 felszerelt dllapotban Szin narancssarga
Garancia
Id6koz 5 év

Fontos megjegyzés

Termékinformécio If F1>315A gG, then the integrated backup fuse always operates before F1
Besorolasok

ETIM 7.0 EC001457 ETIM 8.0 EC001457
ETIM 9.0 EC001457 ETIM 10.0 EC001457
ECLASS 12.0 27-17-12-04 ECLASS 13.0 27-17-12-04
ECLASS 14.0 27-17-12-04 ECLASS 15.0 27-17-12-04
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