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Az 4j PROeco 2. generacids tapegységek teljes
mértékben képesek kihasznalni az automatizalasi
alkalmazasok rendelkezésre allasat. A tizenkét részes
sorozat standard funkciokat kindl, és sokféle rendszerhez
alkalmas - kivalo teljesitménnyel és hatékonysaggal. A
haromszin(i LED kiilondsen egyszer(ivé teszi a szervizelést
és a PROeco eszkozok integralasat. A sorozat kompatibilis
a DC UPS-sel, az elektronikus terhelésfelligyelettel és a
diéda modulokkal, tovabba alkalmas teljesitménykezel
rendszerek bedllitdsdhoz is. A kompakt kialakitasnak
koszonhetden szik helyekre, példaul vezérlészekrényekbe
is befér.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Rendelési szam 3025600000

Tipus PRO ECO 960W 24V 40A Il

GTIN (EAN) 4099986951983

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

En " e\ us CF‘

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E255651
Tanusitvany szdma (cULus) E258476
Méretek és tomegek
Mélység 150 mm Mélység (coll) 5.9055 inch
Magassag 130 mm Magasség (coll) 5.1181 inch
Szélesség 112 mm Szélesség (coll) 4.4094 inch
Nett6 tomeg 3110g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -25°C..70°C
Inditas 2-40°C Paratartalom 5...95 % rel. paratartalom,

paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
ccb30c6d-a7ac-41ec-a2b4-caa3b47dbe2b

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus)

E255651

Bemenet

Csatlakozorendszer

Csavaros csatlakozas

AC bemen6 fesziiltség tartomany

85...264 V AC (Visszaszabalyozas 100 V AC-nél)

Javasolt tartalék biztositék

Frekvenciatartomany, AC
Névleges bemené fesziiltség

15 A / DI, olvaddbiztositék
20 A, kar. B, kismegszakitd

16...20 A, kar. C aramkori megszakitd

45..65 Hz
100..240V AC/ 120..340V DC

Tulfeszlltség-védelem

Varisztor

Bemeneti biztositék

belsé

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

DC bemend fesziiltség tartomany

110..370 V DC (derating at 120 V DC)

Aramfelvétel a bemeneti fesziiltség
figgvényében

Fesziiltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 100V
Bemeneti &ram 10.78 A
Fesziiltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 240V
Bemeneti aram 428 A
Fesziiltségtipus DC
Bemeneti fesziiltség 120V
Bemeneti aram 8.7A
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Fesziiltségtipus DC
Bemeneti fesziiltség 370V
Bemeneti aram 275 A

Vonalszabalyozas (jell.) 1%

Névleges aramfelvétel 1026.74 VA

Bekapcsolasi aram (jell.) 10 A

Terhelésszabélyozas (jell.) 2%

Inditasi id6, max. 1s

Kimenet

Kimend teljesitmény 960 W

Max. maradék hulldmossag <60 mVPP / 20 Mhz savszélesség

Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas

Névleges kimené fesziiltség 24V DC

Parhuzamos csatlakozasi opcid igen, max. 3

Tulterhelésvédelem Igen

Kimend fesziiltség, max. 28V

Kimen6 fesziiltség, min. 22V

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas

Kimen6 feszliltség, megjegyzés (potméterrel beallithatod)

Névleges kimeneti aram U eseténnévl. 40 A @ 55 °C

Vonalszabalyozas (jell.) 1%

Kapacitiv terhelés nem korlatozott

Halo6zati kimaradas athidalasi idé Haloézati kimaradas athidalasi ideje min. 26 ms
Bemenet fesziiltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 230V
Kimeneti aramerdésség 40 A
Kimeneti fesziiltség 24V
Halozati kimaradas athidalasi ideje min. 25 ms
Bemenet feszlltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 120V
Kimeneti &ramerdsség 40 A
Kimeneti fesziiltség 24V

Zaroiranyu fesziiltség elleni védelem Igen

Folytonos kimend d&ram U-nalNévleges 25 A @ 70 °C

Terhelésszabalyozas (jell.) 2%

Felfutasi id6 <100 ms

Altalanos adatok

AC hiba &thidalési idé @ Inévl.

>25msat230VAC/>25msat 120V AC

Hatéasfok

Typ.:91,6% @ 120 V AC, Typ.: 93.9% @ 230 V AC

Paratartalom

5...95 % rel. paratartalom, paralecsapddas nélkil

Védelmi osztaly

IP20

Tulfesziiltség kategéria

Felszerelési pozicio, telepitési
figyelmeztetés

TS 35 tartésinre

Haz kiviteli valtozat

Fém, korrézisallo

Terheléstdl érkezd visszfesziiltségek
elleni védelem

Teljesitménytényezd

30..35VvDC
Teljesitménytényezé, jellemzéen 0.95
Bemeneti fesziiltség 120V
Kornyezeti hdmérséklet 25°C
Kimen6 teljesitmény 960 W
Teljesitménytényezé, jellemzéen 0.95
Bemeneti fesziiltség 230V
Kornyezeti hémérséklet 25°C
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Kimené teljesitmény

960 W

Foldszivargdaram, max.

3.5 mA

Teljesitményveszteség, Uresjarati

5W

Rovidzarlat-védelem

Igen

Teljesitményveszteség, névleges terhelés70 W

Uzemi magassag

<5000 m (> 2000 m esetén figyelembe kell venni a teljesitménycsdkkenést)

Tulmelegedéssel szembeni védelem

Igen

ENT / iités / vibracio

Utésalléséag, IEC 60068-2-27

30g minden irdnyban

Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly

megfeleléen

Zavart(irés-vizsgélat a kov. szerint:

EN 61000-4-2 (ESD),

EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),

EN 61000-4-11

(Dips), IEC 61000-6-1,

IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-3, IEC 61000-6-4

Rezgésallésag, IEC 60068-2-6

079

Szigetelések koordinalasa

Tulfeszliltség kategoria
Védettségi osztaly
Szigetelési fesziiltség, bemenet / fold

Il
|, PE-csatlakozassal
3 kv

Szennyezés sulyossaga

2

Szigetelési fesziiltség, bemenet/kimenet 4 kV

Szigetelési feszliltség, kimenet / fold

0.5 kV

Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)

Elektromos gépi berendezés

EN60204 szerint

Biztonséagi extra kis feszlltség

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC
61010-2-201

Biztonsag transzformatorok
kapcsoldlizem( tapegységekhez

Az EN 61558-2-16 szerint

Csatlakoztatasi adatok (bemenet)

Csatlakozorendszer

Csavaros csatlakozas

Kapcsok szdma

3 a kovetkez6hoz: L/N/PE

Csavarhuzo éle

0.8x4,0

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil ,
max.

10 AWG

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 20 AWG Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
min. flexibilis (bement) max.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min.  0.22 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm?
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.18 mm?2 Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Csupaszolasi hossz (bemenet) 8 mm Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Csatlakoztatasi adatok (kimenet)

Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 5(++/---)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kemil, 8 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kemil, 22 AWG
max. min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 16 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 0.5 mm2
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 16 mm2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.5 mm?2
Csupaszolasi hossz (kimenet) 12 mm Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm
Csavarhuzo éle 1,0x 5,5 Meghuzasi nyomaték, max. 2.2 Nm
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Csatlakozasi adatok (jel)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Stripping length (Signal) 8 mm

flexibilis (jel), max.

Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 14 Vezeték keresztmetszet, tomor , min. 0.2 mm?2

max.

Vezeték keresztmetszet, tomor , max. 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2
flexibilis (jel), min.

Kapcsok szdma 2 Vezeték keresztmetszet, AWG/kemil, 28 mm?2
min.

Jeltovabbitas

Lengd csatlakozo Igen Z6ld LED Uzemi fesziiltség OK

Erintkez6 terhelés (zaroérintkezd) max.30VDC/ 1A

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540

ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01

ECLASS 15.0 27-04-07-01
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L(+) O * Status indicator and status rel
AC —tg . us indicator and status relay
N o O status Status LED Relay contact (NO)
(-) - Fault-free operation: _—
D C = Uyt > 90 % of the set voltage green close
PE ) - Fault red opened
~ | 013 Ugyr < 85 % of the set voltage
= Overload pre-warning:
————O 14 loyr > 90 % |, (tolerance: + 5 %) and yellow closed
Ugyr > 90 % of the set voltage
Pay attention to polarity of DC connection
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbol késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 18T

Csillagfejii csavarhuzo, Pozidrive

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindség
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIK SLIM PZ1 X 80 Valtozat
Rendelési 2749670000 Csavarhtzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1

szdm
GTIN (EAN) 4050118896411
Qty. 18T

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
véltozatok is. A végbakokon jelolési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalodugd tartd is.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/1 VO GF SW Viltozat

Rendelési 1478990000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 12 mm, 130 °C
szam

GTIN (EAN) 4050118286892

Qty. 50 ST

Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat

Rendelési 1479000000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C
szdm

GTIN (EAN) 4050118286779

Qty. 50 ST

Tipus WEW 35/1 SW Véltozat

Rendelési 1162600000 Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C

szam
GTIN (EAN) 4032248972630
Qty. 50 ST

Felszerelés

Szerelési tartozék Weidmiller tapegységekhez.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MTA 45 MF Viltozat

Rendelési 1251310000 Electronics housings, Mounting flange
szam

GTIN (EAN) 4050118042719

Qty. 18T
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