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Egyes alkalmazasokban a tesztelés megkonnyitése és a
biztonsag novelése érdekében célszer(i mérépontot vagy
levalasztéelemet is beépiteni az dtvezetd sorkapcsokba.
A méré-bontd sorkapcsokkal fesziiltséghianyos
allapotban mérheti az elektromos aramkordket. Amig

a levalasztott mérési pontok légréskoz- és kiszoaram-
tavolsagai nincsenek specifikalva, a megadott névleges
Ioké6fesziltség-szilardsag értékét biztositani kell.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

PUSH IN, 2.5 mm?, 500V, 20 A, sotétbézs

Rendelési szdm

3031560000

Tipus ADT 2.5 4C W/O DTLV DL
GTIN (EAN) 4099986977990
Qty. 50 Darab
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Méretek és tomegek

Mélység 36.5 mm Mélység (coll) 1.437 inch

Magassag 96 mm Magasség (coll) 3.7795 inch

Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch

Netté tomeg 12.78 g

Hémérsékletek

Tarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -60 °C

Folyamatos Gizemi hémérséklet., max. 130°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs

A mukddési elemek szine pink UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Igen Szintek szdma 1

Rogzitési pontok szdma szintenként 4 Keresztkotott szintek belil Nem

N funkcid Nem PE m(ikodés Nem

PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Felpattinthatd Nem

Rogzités tipusa Felpattinthatd Felszerelés tipusa TS 35

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 500V

Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 20 A

Aram maximum vezetékoknal 20 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges |6kéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 mW Tulfesziltség kategoria 1}

X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é PUSH IN

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irdny felsé Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa PUSH IN Csatlakozasok szama 4

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2

csatlakozas, max.

csatlakozas, min.
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Kés mérete 0.6 x 3,6 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.14 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghuvelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.14 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.14 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-07
ECLASS 15.0 27-25-01-07
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Erintkezés elleni védelem

/ﬁ\x

Altalanos rendelési adatok

Erintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb
biztonsagrdél a szekrényben. Ezek nyujtanak védelmet
az dramutéstdl az aram alatt 1évé részek véletlen
megérintésekor mikodés kozben vagy meghibasodas
esetén.

Tipus AFTC Valtozat

Rendelési 2863420000 Takardfedél (kapocs)

szam
GTIN (EAN) 4064675596516
Qty. 50 ST
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