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A VPU PV [ (I. tipus) és a VPU PV I (ll. tipus) sorozatu
VARITECTOR tulfesziiltség-védelem védelmet

nydjt a napelemes rendszerek és komponenseik
szdmara a villamlas és fesziiltségcsucsok altal okozott
interferenciaval szemben. Jéval a hatarértékek alatt,
amelyek az EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 szerinti
szigetelés koordinalas révén lettek meghatarozva. A
tulfesziiltség-levezetbket az IEC 50539-11 / DIN EN
50539-11 termékszabvanynak megfeleléen tesztelik, igy
hasznalhatoak az IEC 50539-12 / DIN EN 560539-12
alkalmazasi szabvany szerinti rendszerekben, a telepiteni
kivant IEC 60364-7-712 ,A fotovoltaikus ellatérendszerek
telepitése” szabvany szerint.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 3034780000
Tipus VPU PV Il 3 600 MB
GTIN (EAN) 4099986991668
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 70 mm Meélység (coll) 2.7559 inch
Magassag 112.3 mm Magassag (coll) 4.4213 inch
Szélesség 53.7 mm Szélesség (coll) 2.1142 inch
Nett6 tomeg 246.77 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...85 °C
Paratartalom 5 - 95% rel. humidity
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Fotovoltaikus miiszaki adatok
Szabvéanyok IEC61643-31, EN U védelmi szintp (+/-, -/PE , +/PE) <2.5kV
61643-31
M(ikodési magassag foldeletlen <4000 m | rovidzarlati aramSCPV 15 kA
fotovoltaikus rendszerben
Osszes kisiilési aram ltotal (8/20 ps) 40 kA Kistlési aram In (8/20 us) 20 kA
Requirements class II. tipus MUkodési magassag a foldelt <2000 m
fotovoltaikus rendszerben
PV rendszerfesziltség, max. Ucpv 600V
IEC / EN névleges adatok
Poélusszam 3 Fesziiltség tipusa DC
Reakcidid6 / tartalékidé <25ns Szabvanyok IEC 61643-31, EN
61643-31
Kovetelmény osztaly az EN 61643-11 T2 Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 40 kA
szerint
SPD-tipus T2 Beépitett tartalék biztositék Nem
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint
Tulfeszliltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 2
Altalanos adatok
Kivitel Installacios haz; 3 modulos  Szin fekete
Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban, Tartésin TS 356

IP20

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 18 mm Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 2.5 Nm

Meghuzasi nyomaték, max. 2.5 Nm Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 1.5 mm?2

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?

finomsodratd, min.
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Miiszaki adatok
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max.

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa DC

Altalanos adatok

Poélusszam 3 Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban,
IP20

Szin fekete

Besorolasok

ETIM 7.0 EC000941 ETIM 8.0 EC000941

ETIM 9.0 EC000941 ETIM 10.0 EC000941

ECLASS 12.0 27-17-14-02 ECLASS 13.0 27-17-14-02

ECLASS 14.0 27-17-14-02 ECLASS 15.0 27-17-14-02
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Elektromos szimbélum

_______________________

Circuit diagram
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Tartozékok

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfeji csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIKPH1 X 80 Valtozat
Rendelési 2749890000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1

szam
GTIN (EAN) 4050118897098
Qty. 18T

l:lres

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jel6l6
szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy
kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.
****** A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyartd
‘ késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.
, Az el6nyok attekintése:
( * 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
: cimkék, tipustol fliggben,
‘ ¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.
* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus ESG 6/15 K MC NE WS Véltozat
Rendelési 1880100000 ESG, Késziilékjelol6k x 15 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés
szam
GTIN (EAN) 4032248478781
Qty. 200 ST
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Tartozékok

VPU sorozat

Széles tartozék-valaszték teszi teljessé a kinalatot

Altalanos rendelési adatok

Tipus VPU PV EXTENDER Valtozat
Rendelési 3123510000

szam

GTIN (EAN) 4099987270199

Qty. 9 ST
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