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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat PE-kapocs, SNAP IN, Zold / séarga, 6 mm2, 1000 V,
Csatlakozasok szdma: 4, Szintek szdma: 1, TS 35,
V-0, Wemid

Rendelési szam 3037460000

Tipus SL4C 6 PE

GTIN (EAN) 4099987000307

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

u
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 57.6 mm Mélység (coll) 2.2677 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 66.6 mm Magassag 90.6 mm
Magasség (coll) 3.5669 inch Szélesség 8.2 mm
Szélesség (coll) 0.3228 inch Nett6é tomeg 33.35¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C...60 °C Ambient temperature -5°C..110°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin Z06ld / sarga
A mUkodési elemek szine zold UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véglap sziikséges Igen Potencialok szdma 1
Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 4
Potencialok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek beliil Nem
PE-csatlakozas Igen Tartosin TS 35
N funkcid Nem PE mukodés Igen
PEN funkcio Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 8 AWG Tanusitvany szama (CSA) 1256475-213329
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 14 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Rogzités tipusa Felpattinthatd
Robbanasbiztossag szempontjabal Nem Felszerelés tipusa TS 36
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség a szomszédos 1000V

kapcsokra vonatkozdan

Névleges DC fesziiltség 1000V Szabvanyok IEC 60947-7-2
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Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 0.78 mQ Névleges l6kéfesziiltség a szomszédos 8 kV
szerint kapocs felé
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.00 W Tulfesziltség kategéria 1}
X szerint
Szennyezés sulyossaga 3
Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é SNAP IN
csatlakozas
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 Ab Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.
Csatlakozasi irany oldalt Csupaszolasi hossz 12 mm
Csatlakozas tipusa SNAP IN Csatlakozasok szama 4
Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Kés mérete 1,0x 5,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Iker érvéghivelyek, max. 4 mm?2 Iker-érvéghiivelyek, min. 1.5 mm?2
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.5 mm?2
csatlakozas)
UL névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (cURus) 8 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezeték keresztmetszet, min. (cURus) 14 AWG
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-2 Tartosin TS 35
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000901 ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9,1 27-14-11-41 ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41 ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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Tartozékok
Keresztosszekotok
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
| A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
i LR polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

e sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhatd
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZQV 6SL/10 Valtozat

Rendelési 3077620000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 8.20, Szigetelt: Igen, Szélesség: 80.3 mm
GTIN (EAN) 4099987081825

Qty. 10 ST

Tipus ZQV 6SL/2 Valtozat

Rendelési 3077580000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 8.20, Szigetelt: Igen, Szélesség: 14.7 mm
GTIN (EAN) 4099987081788

Qty. 25 ST

Tipus ZQVv 6SL/3 Valtozat

Rendelési 3077590000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 8.20, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.9 mm
GTIN (EAN) 4099987081795

Qty. 25 ST

Tipus ZQV 6SL/4 Valtozat

Rendelési 3077600000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 8.20, Szigetelt: Igen, Szélesség: 31.1 mm
GTIN (EAN) 4099987081801

Qty. 25 ST

Tipus ZQV 6SL/5 Valtozat

Rendelési 3077610000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Plusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 8.20, Szigetelt: Igen, Szélesség: 39.3 mm
GTIN (EAN) 4099987081818

Qty. 25 ST

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakaddlyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgaldédugd tarto is.

A létrehozas datuma 27.11.2025 05:01:14 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok b


https://eshop.weidmueller.com/p/3077620000
https://eshop.weidmueller.com/p/3077580000
https://eshop.weidmueller.com/p/3077590000
https://eshop.weidmueller.com/p/3077600000
https://eshop.weidmueller.com/p/3077610000

SL4C 6 PE

Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tipus AEB 35 SC/1 Valtozat
Rendelési 1991920000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118376722

Qty. 50 ST

Tipus AEB 35 SC/1 BK Valtozat
Rendelési 2475310000 A-sorozat, Végbak
szdm

GTIN (EAN) 4050118487114

Qty. 50 ST

Tipus AEB 35 SC/1 RM Valtozat
Rendelési 3112300000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4099987196413

Qty. 50 ST

Tipus AEB 35 SCL/1 RM Valtozat
Rendelési 3112310000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4099987196420

Qty. 20 ST

Tipus AEB 35 SCL/1 VO Valtozat
Rendelési 2661280000 A-sorozat, Végbak
szdm

GTIN (EAN) 4050118702163

Qty. 20 ST

Tipus AEB 35 SCL/1 VO BK Viltozat
Rendelési 2661300000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118702187

Qty. 20 ST

Tipus AEB 35 SCL/1 VO GY Valtozat
Rendelési 2661290000 A-sorozat, Végbak
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118702170

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

A véglapok a végbak el6tt [évé utolsé modularis

kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap
hasznalata biztositja a modularis kapocs mikodését és a
meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
hogy ne lehessen hozzaérni az aram alatt 1évé részekhez,
és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.
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Altalanos rendelési adatok

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
kaphato.

Tipus SLEP 4C 6 Valtozat
Rendelési 3037640000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, Magassag: 90.6 mm, Szélesség:
szam 2.2 mm, V-0, Wemid, Felpattinthato: Igen
GTIN (EAN) 4099987000420
Qty. 50 ST
Ures
: A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
W: vezetékhez és dugas;olhaté csatlakozého.z, vgllam“inlt
T elgktromkus sze,relvenyekhlez.lA fendszer ideélis rqwq N
RRREREE szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is
R e tartalmaz.
| - Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
. [ B e
|
%
|

Altalanos rendelési adatok

* Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

kaphato.
¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

Tipus DEK 5/8 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1856740000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 4032248400850
Qty. 800 ST
Egyedi felirat
A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
ﬁjﬁti vezetékhez és dugaslzolhaté csatlakozého_z, v’al_am"in_t
CCTTTLL elgktronlkus szelrelvenyekr}ez.’A l:endszer idealis rqwc_:! o
FTTTTT T szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is
R S tartalmaz.
0 e o o o o | Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
T | konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
S B
I
|

 Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MC SDR Viltozat
Rendelési 1856750000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248400867

Qty. 160 ST

Tipus DEK 5/8 PLUS MC SDR Valtozat

Rendelési 1046370000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248782079
Qty. 160 ST

Plus

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

 Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/8 PLUS MC NE WS Valtozat
Rendelési 1046350000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248782055
Qty. 800 ST
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DEK 5/8
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
» : kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszerlvé teszi a jelold

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartés és kopasallé cimkézést. A nyomtaté 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhet6en
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/8 MM WS Valtozat
Rendelési 2007130000 Dekafix, Sorkapocs jel6ld, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
Szam

GTIN (EAN) 4050118392012

Qty. 500 ST
WS 8/8
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 0sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6lé
» : kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
g csatlakozon. Az elasztikus felililet egyszer(ivé teszi a jelol6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeaddédhatnak,

g kilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetben a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS-A 8/8 MM WS Valtozat

Rendelési 2448930000 WS, Sorkapocs jelols, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118462982

Qty. 500 ST
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