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Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 3038720000

Tipus V-ZPA FUSE HOLDER E

GTIN (EAN) 4099987006422

Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.
Elérhetd eddig: 2025-04-23T00:00:00+02:00
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 65.5 mm Meélység (coll) 2.5787 inch
Magassag 92.2 mm Magassag (coll) 3.6299 inch
Szélesség 18.5 mm Szélesség (coll) 0.7283 inch
Nett6 tomeg 749

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -25°C..55 °C
Paratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Jelzéérintkez6 Nem Névleges fesziiltség (AC) 240V
Névleges aram, IN 6.3 A Fesziiltség tipusa AC
Biztositék 6,3 A Szabvanyok IEC 61984
Hangjelzés Nem Rovidzarlati terhelhet6ség ISCCR 25 kA
Beépitett tartalék biztositék Igen

Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Szennyezés sulyossaga 2

Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés Nem Kivitel adapter dugaszolo

Szin sziirke Védelmi osztaly IPOO

Tartosin Gy(jtésin Hangjelzés Nem

Uzemi magassag <4000 m

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 13 mm Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.82 mm?2

csatlakozas csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm? Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.82 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.82 mm?2
finomsodratyd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.82 mm?2

finomsodratd, max. (DIN 46228-1), min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.82 mm?2

(DIN 46228-1), max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max.
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Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IPOO szlirke
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000941 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90
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Vizualizacios és kommunikacios kabel

/ Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a

tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CH-SMC-00.80-VC180 Valtozat

Rendelési 2775880080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkez6, IP20, 600 V, KB
szam PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675329909

Qty. 10 ST

Szamlalé és gateway kabel

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi készlilék elére 6sszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CH-SMC-00.80-CG90 Valtozat

Rendelési 2775910080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,
szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675329732

Qty. 10 ST

Hosszabbité kabel intelligens mérékésziilékekhez

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérl6doboz és a
tulfesziiltség-védelmi készlilék elére osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmiller megfelels, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portféliét a 6 kV talfesziiltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus CH-SMC-00.80-ECS180 Valtozat

Rendelési 2784120080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkezé, IP20, 600 V, KB
szam PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675329718

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-00.60-ECB180 Valtozat

Rendelési 2784110060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,

szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

GTIN (EAN) 4099986979093
Qty. 10 ST

Vizualizaciés és kommunikacios kabel

Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziiltség-védelmi késziilék elére 6sszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmiller megfelels, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portféliét a 6 kV talfesziiltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMC-00.80-0VP180 Valtozat

Rendelési 2853620080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkez6, Aljzatos
szam csatlakozo, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
GTIN (EAN) 4064675477549

Qty. 10 ST

Hosszabbité kabel intelligens mérdkésziilékekhez

”~
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Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmiiller megfelel6, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziiltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMC-01.15-ECB180 Véltozat

Rendelési 2784110115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozé, IP20,
szam 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.16 m

GTIN (EAN) 4099986979208

Qty. 10 ST
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Vizualizacios és kommunikacios kabel

>

Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

CH-SMC-00.60-OVP 180
2853620060

4099986979079
10 ST

Valtozat

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkez, Aljzatos
csatlakozo, TUs csatlakozd, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.56 GY XX

6KV, 0.6 m

Hosszabbité kabel intelligens mérdkésziilékekhez

Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi készlilék elére 6sszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMC-00.60-ECB90 Valtozat

Rendelési 2817650060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,
szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

GTIN (EAN) 4064675323051

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-00.80-ECB90 Valtozat

Rendelési 2817650080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozé, IP20,
szam 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675323068

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-00.95-ECB90 Valtozat

Rendelési 2817650095 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,
szam 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m

GTIN (EAN) 4064675323075

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-01.20-ECB90 Valtozat

Rendelési 2817650120 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,
szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m

GTIN (EAN) 4064675323082

Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmiiller megfelel6, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMR-00.33-VC180 VPE10 Valtozat

Rendelési 2924830033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795570

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-VC180 VPE10 Valtozat

Rendelési 2924830080 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795587

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.33-CG90 VPE10  Valtozat

Rendelési 2924780033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795594

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-CG90 VPE10  Valtozat

Rendelési 2924780080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795600

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.33-ECS180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924850033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795723

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-ECS180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924850080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt dllapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795730

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.33-ECB180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924870033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795655

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-ECB180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924870080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt dllapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795662

Qty. 10 ST
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Tipus CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
GTIN (EAN) 4099986795679
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN) 4099986795686
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN) 4099986795693
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890095 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m
GTIN (EAN) 4099986795709
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890120 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.2 m
GTIN (EAN) 4099986795716
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.33-VCC180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924970033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN) 4099986795624
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924960033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN) 4099986795617
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.60-OVP180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924810060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN) 4099986993440
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.80-OVP180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924810080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN) 4099986993457
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-01.15-OVP180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924810115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15m
GTIN (EAN) 4099986993464
Qty. 10 ST
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Tipus CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10 Valtozat

Rendelési 2924820060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és

szam beszerelt dllapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m

GTIN (EAN) 4099986993471

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10 Valtozat

Rendelési 2924820080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és

szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986993488

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10 Valtozat

Rendelési 2924820115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és

szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m

GTIN (EAN) 4099986993495

Qty. 10 ST
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