Weidmiiller 3t

CSIP 2CO

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reléaljzatok CUBESERIES CRI relékhez

¢ 2 CO kimeneti verzié 1 CO és 2 CO reléhez

* Csavaros és PUSH-IN csatlakozé

* PUSH IN aljzatok széles tol6karral akar 1,0 x 5,5 mm
lapméretl nyomatékcsavarozokhoz

¢ Kiilonb6z6 keresztosszekotd lehetéségek

* Megfeleld tartozékok, példaul keresztosszekodtések,
tartékengyelek és LED-es modulok

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CUBESERIES, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 2,
Valtdérintkezd, Folytonos aram: 8 A, PUSH IN

Rendelési szdm 3052570000

Tipus CSIP2CO

GTIN (EAN) 4099987022408

Qty. 20 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok

]
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E223759
Méretek és tomegek
Mélység 45.9 mm Mélység (coll) 1.8071 inch
Magassag 97 mm Magassag (coll) 3.8189 inch
Szélesség 15.9 mm Szélesség (coll) 0.626 inch
Nett6é tomeg 43 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Ambient temperature -40°C..70°C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 40°C /93 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkdl

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkiil
Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E223759

vezérl6 oldal

Allapotjelz6 Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 8A@2C0O;12A@ 1CO
without bridged output
wire connections; 16 A @
1CO with bridged output
wire connections

Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 300V Erintkezé tipusa 2 CO contact

Altalanos adatok

Uzemi magassag

< 2000 m, tengerszint felett

Tartésin TS 35

Szin fekete

UL 94 éghetGségi osztaly V-0

UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Aljzat
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
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Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség

300V

Szennyezés sulyossaga

2

Tulfesziiltség kategéria

Szigetel6anyag csoport

llla

Atiitési szilardsag, vezérl6 oldal - terhelésb kVeff / 1Tmin

Szomszédos érintkezék atutési

3 KVeff / 1 min.

oldal szilardsaga

Atiitési szilardsag a tartosin felé 4 kVeff / 1 min. Lokéfesziiltség 4 kV

Védelmi osztaly IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (CSA) 607178-80219312 Tanusitvany szama (cURus) E223759

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2

csatlakozas csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm? Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 20
(AWG)

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2

(AWG) finomsodratd, max.

Vezeték keresztmetszet, finomsodrata, AWG 24 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 16

min. (AWG) max. (AWG)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és (DIN 46228-1), max.

mianyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456

ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03

ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Kapcsolasi rajz

Dimensional drawing
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Miscellaneous
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27.5mm

Miscellaneous

Insert flexible and solid cables

Stranded with ferrule
(0| Solid

Solid wires can be inserted
without opening the terminal.
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES socket versions

Product family
C  CUBESERIES

Product type
S Socket

Relay designs

I Interface Pinning
M Multiple Pinning

N

-

Number of contacts
2C0 2 Changeover
4C0 4 Changeover

Connnection type
Screw
P PUSH IN
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Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Keresztosszekotés aljzatokhoz a CUBESERIES CRI-en

belul.

* Verzidk piros és kék szinli mlianyaggal a potencial
kédolasahoz

Verziok PUSH IN aljzatok:

* 8 tlis keresztosszekotés a tekercs A1 és A2
csatlakozéihoz

* 2 tis dugaszold hid a szomszédos aljzatok
csatlakoztatasahoz

* 2 tls dugaszold hid a kimeneti csatornak
csatlakoztatasahoz egy aljzaton beliil

Verzié a csavaros aljzatokhoz:

* 8 tls keresztosszekotés a szomszédos aljzatok
csatlakoztatdsahoz

Tipus CXI CCP 2P BL Viltozat

Rendelési 3052660000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987022484

Qty. 20 ST

Tipus CXI CCP 2P RD Valtozat

Rendelési 3052650000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987022477

Qty. 20 ST

Tipus CXI CCP 8P BL Valtozat

Rendelési 3052700000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4099987022507

Qty. 10 ST

Tipus CXI CCP 8P RD Viltozat

Rendelési 3052690000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987022491

Qty. 10 ST

Tartokengyelek

Tartékengyel CUBESERIES CRI relékhez.

M{ianyag tartokengyel:

* Relékiadd funkcidval

¢ Jel6lé nyilasok MultiFit jelolékhoz

¢ Ellen6rz6 gombbal és azzal nem rendelkezé relékre
illeszkedik

Fém tartékengyel:

* A relé er6s megtartdsahoz az aljzatban

* Egyedi verziék ellenérzé gombbal és azzal nem
rendelkez6 relékhez
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Altalanos rendelési adatok

Tipus CXI CLIP HM Valtozat

Rendelési 3052640000 CUBESERIES, Tartokengyel
szam

GTIN (EAN) 4099987022460

Qty. 10 ST
Tipus CXI CLIP LM Valtozat
Rendelési 3052630000 CUBESERIES, Tartékengyel

szdm
GTIN (EAN) 4099987022453

Qty. 25 ST
Tipus CXI CLIP P Véltozat
Rendelési 3052710000 CUBESERIES, Tartdkengyel

szam
GTIN (EAN) 4099987022514
Qty. 10 ST

Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CXX JMP 2P BL Viltozat

Rendelési 3053260000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023085

Qty. 30 ST
Tipus CXX JMP 2P RD Valtozat
Rendelési 3053250000 CUBESERIES, Keresztosszekotd

szdm
GTIN (EAN) 4099987023078
Qty. 30 ST

LED
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Tipus CXXL61G Valtozat

Rendelési 3053420000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023207

Qty. 20 ST

Tipus CXXL61R Valtozat

Rendelési 3053410000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 6...24 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023191

Qty. 20 ST

Tipus CXXL 62G Véltozat

Rendelési 3053440000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 24...60 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023221

Qty. 20 ST

Tipus CXXL62R Valtozat

Rendelési 3053430000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 24...60 V UC,
szam Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023214

Qty. 20 ST

Tipus CXX L 63G Vaéltozat

Rendelési 3053460000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...230 V
szam UC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023245

Qty. 20 ST

Tipus CXX L 63R Viltozat

Rendelési 3053450000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 110..230 V
szam UC, Dugaszolhaté csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023238

Qty. 20 ST

LED és szabadonfuto diéda

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

CXX LD 41G

3053310000

4099987023116
20 ST

Valtozat

CUBESERIES, LED-modul védédiddaval, Névlieges vezérl6fesziiltség:

6...24 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas
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Tartozékok
Tipus CXXLD 41R Valtozat
Rendelési 3053290000 CUBESERIES, LED-modul védédiddaval, Névleges vezérléfesziiltség:
szam 6...24 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023108
Qty. 20 ST
Tipus CXX LD 42G Valtozat
Rendelési 3053340000 CUBESERIES, LED-modul védédiddaval, Névleges vezérléfesziiltség:
szam 24..60 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023139
Qty. 20 ST
Tipus CXX LD 42R Valtozat
Rendelési 3053320000 CUBESERIES, LED-modul védédiodaval, Névleges vezérléfesziiltség:
szam 24...60 V DC, Dugaszolhatd csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023122
Qty. 20 ST
Tipus CXX LD 43G Valtozat
Rendelési 3053360000 CUBESERIES, LED-modul védédiddaval, Névleges vezérl6fesziiltség:
szam 110..230 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023153
Qty. 20 ST
Tipus CXX LD 43R Valtozat
Rendelési 3053350000 CUBESERIES, LED-modul védédiddaval, Névlieges vezérléfesziiltség:
szam 110...230 V DC, Dugaszolhaté csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023146
Qty. 20 ST
Védémodulok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CXXD 21N Valtozat

Rendelési 3053270000 CUBESERIES, Csillapit6 didda, Névleges vezérléfesziiltség: 6...230 V
szam DC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023092

Qty. 20 ST

Tipus CXXRC 51 Valtozat

Rendelési 3053370000 CUBESERIES, RC-elem, Névleges vezérléfesziiltség: 6...24 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023160

Qty. 20 ST

Tipus CXX RC 52 Viltozat

Rendelési 3053390000 CUBESERIES, RC-elem, Névleges vezérléfesziiltség: 24...60 V UC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023177

Qty. 20 ST
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Tartozékok
Tipus CXXRC 53 Valtozat
Rendelési 3053400000 CUBESERIES, RC-elem, Névleges vezérléfesziiltség: 110..230 V AC,
szam Dugaszolhato csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023184
Qty. 20 ST
Tipus CXXV 71 Véltozat
Rendelési 3053470000 CUBESERIES, Védévarisztor, Névleges vezérl6fesziiltség: 6...24 V AC,
szam Dugaszolhato csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023252
Qty. 20 ST
Tipus CXXV 72 Valtozat
Rendelési 3053480000 CUBESERIES, Véddvarisztor, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...130 V
szam AC, Dugaszolhato csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023269
Qty. 20 ST
Tipus CXXV 73 Valtozat
Rendelési 3053490000 CUBESERIES, Védoévarisztor, Névleges vezérl6fesziiltség: 220...240 V
szam AC, Dugaszolhaté csatlakozas
GTIN (EAN) 4099987023276
Qty. 20 ST
Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles
valasztékat - ideélis kiegésziték ahhoz, hogy feladatait
még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

Tipus UR20-EBK-ACC Valtozat
Rendelési 1346610000 End bracket, ,
szam

GTIN (EAN) 4050118151596

Qty. 5 ST

fehér

A THM cimkék a hényomtatasnak koszonhetéen brilians

nyomtatasi mindséguliek. A kiilonb6z6 anyagok és a

Windows-alapu felhasznalébarat nyomtatasi rendszer

minden jel6lést optimalizal.

 Kilonféle szind, kivald minéségu poliészter cimkék és
kedvez6 aru papircimkék kaphatok

¢ A cimkék automatikusan pozicionalédnak a
nyomtatéban, hogy minden cimke pontosan kdzépre
keriljon.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus THM MT30X 12/6 WS Viltozat

Rendelési 2466760000 THM, Készilékjeloldk, 6 x 12 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118480887

Qty. 18T
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