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Tartékengyel CUBESERIES CRI relékhez.

M{anyag tartokengyel:

* Relékiado funkcidval

* Jel6l6 nyildsok MultiFit jelol6khoz

* Ellen6rz6 gombbal és azzal nem rendelkezé relékre
illeszkedik

Fém tartékengyel:

¢ A relé er6s megtartasadhoz az aljzatban

* Egyedi verzidk ellen6rzé gombbal és azzal nem
rendelkez6 relékhez

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CUBESERIES, Tartokengyel
Rendelési szdm 3052710000

Tipus CXICLIP P

GTIN (EAN) 4099987022514

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 49.1 mm Meélység (coll) 1.9331 inch
Magassag 21.8 mm Magassag (coll) 0.8583 inch
Szélesség 15.6 mm Szélesség (coll) 0.6142 inch
Nett6 tomeg 49

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Vaéltozat with marker holder Alapanyag Mdanyag
Szin narancssarga

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

Product family
C  CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which
relay desing

| Interface Pinning
M Multiple Pinning
X Universal use

Function

CLIP  Retaining clip

JMP Jumper

CCP  Cross connection
for PUSH IN socket

CCS Cross connection
for screw socket

LT |

| |

|

|

|

Cross connection plastic color
BL  Blue plastic insulation

GY Grey plastic insulation
RD  Red plastic insulation

Additional function /
number of poles
P Plastic retaining clip
M Metal retaining clip for
CRM relays
HM Metal retaining clip for
CRI relays with test button
LM Metal retaining clip for
CRI relays without test button
2P 2-pole cross connection
/ jumper
6P B-pole cross connection
8P 8-pole cross connection
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Altalanos rendelési adatok

MultiMark MultiFit

Versenytarsak csatlakozdihoz.

A rugalmas felluletkikészités egyszerdsiti a szerelést.

Ez a specialis anyag lehet6vé teszi a szalagok kinyujtasat,

igy alkalmazkodva a kisebb méretbeli kiilonbségekhez,

melyek 6sszeadddhatnak, kiilondsen hosszu sorkapocs-

tomboknél.

A nyomtatd 300 dpi felbontasanak koszonhetéen a felirat

konnyen olvashaté.A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite

material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

] ¢ Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite

material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

Tipus MF 10/3.5 MM WS Valtozat

Rendelési 2885970000 Sorkapocs jelols, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 fehér
szdm

GTIN (EAN) 4064675854579

Qty. 850 ST

Tipus MF 10/4.2 MM WS Viltozat

Rendelési 2885980000 Sorkapocs jel6ls, 10 x 4.2 mm, Raszter mm-ben (P): 4.20 fehér
szam

GTIN (EAN) 4064675854586

Qty. 750 ST

Tipus MF 10/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2519180000 Sorkapocs jelold, 10 x 6 mm, fehér

sz&m

GTIN (EAN) 4050118531404

Qty. 500 ST

Tipus MF 10/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2519170000 Sorkapocs jelold, 10 x 5 mm, fehér

szdm

GTIN (EAN) 4050118531190

Qty. 600 ST
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Tipus MF 10/7.6 MM WS Valtozat
Rendelési 2885990000 Sorkapocs jelols, 10 x 7.6 mm, Raszter mm-ben (P): 7.60 fehér
szdm
GTIN (EAN) 4064675854593
Qty. 400 ST
Tipus MF 10/8 MM WS Valtozat
Rendelési 2519190000 Sorkapocs jel6ls, 10 x 8 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118531411
Qty. 400 ST
Tipus MF 10/10 MM WS Valtozat
Rendelési 2886000000 Sorkapocs jel6ld, 10 x 10 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4064675854609
Qty. 300 ST
Tipus MF 10/12 MM WS Valtozat
Rendelési 2886010000 Sorkapocs jelold, 10 x 12 mm, fehér
szdm
GTIN (EAN) 4064675854616
Qty. 250 ST
Ures
— A MultiFit a Weidmiiller méas gyartmanyu sorkapcsokhoz
[ [ITTIITT L1 hasznélhaté jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

Altalanos rendelési adatok

hasonléan a MultiFit csalad jeloléi is atalakitas nélkdl

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznalata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kilonbdzd gydrtmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

¢ Hasznalatra kész jel6lék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténé nyomtatashoz

* Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioéi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus MF 10/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1677160000 MultiFit, Sorkapocs jel6l6, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN) 4008190475505

Qty. 600 ST

Tipus MF 10/6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1677220000 MultiFit, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN) 4008190475529

Qty. 600 ST
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Tipus MF 10/8 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1868440000 MultiFit, Sorkapocs jel6ls, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szdm Phoenix, Entrelec, fehér
GTIN (EAN) 4032248440023
Qty. 350 ST
Tipus MF 10/10 MC NE WS Véltozat
Rendelési 1856760000 MultiFit, Sorkapocs jel6lé, 10 x 10 mm, Raszter mm-ben (P): 10.00
szam Phoenix, Entrelec, fehér
GTIN (EAN) 4032248401031
Qty. 200 ST
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