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A kép illusztracio

Egyes relék a CUBESERIES CRM-en beliil

¢ 12V-110V és 23-230 V vezérl6fesziiltségek

e 2 valtoérintkez6 (12 A)

* Szinkédolt ellenérz6 gombokkal (AC-tekercs:
narancssarga)

¢ Integralt zold allapot-LED

¢ Mechanikus allapotjelzével

Altalanos rendelési adatok

Véltozat CUBESERIES, Relé, Erintkez6k szama: 2,
Valtdérintkezé AgNi, Névleges vezérlfesziiltség:
230 V AC, Folytonos aram: 12 A, Dugaszolhat6
csatlakozas, Ellenérzé gomb elérheté: Igen

Rendelési szam 3052920000
Tipus CRM20730TL
GTIN (EAN) 4099987022736
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
gA -\ § &

]
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E223474
Méretek és tomegek
Mélység 35.5 mm Mélység (coll) 1.3976 inch
Magassag 27.4 mm Magassag (coll) 1.0787 inch
Szélesség 21 mm Szélesség (coll) 0.8268 inch
Nett6é tomeg 313g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...55 °C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 25°C /95 %

rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkdl

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkiil

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E223474

vezérlé oldal

Névleges vezérléfesziiltség 230V AC Névleges aram, AC 7.1 mA

Névleges teljesitmény 1,63 VA Tekercsellenallasa 16100 Q+ 10 %

Allapotjelz6

Zold vilagitédioda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges dram 12 A
Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V
terhelésnél
Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 3000
max.
DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 288W @ 24V Bekapcsolasi késleltetés <20 ms
max.
Kikapcsolasi késleltetés <12 ms Erintkezé tipusa 2 CO contact (AgNi)

Mechanikai élettartam

2 x 107 kapcsolasi ciklus

Min. kapcsolasi teljesitmény

5V
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Miszaki adatok

Altalanos adatok

Uzemi magassag <2000 m, tengerszint Ellenérz6 gomb elérhetd Igen
felett
Ellenérz6 gomb valtozata Rogzithetd allasu Mechanical switch position indicator Igen

tesztgomb, Tesztgomb,
mint nyomégomb

Szin Attetsz6 UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség 250V Szennyezés sulyosséga 3

Tulfeszliltség kategdria 1l Atuitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés 2,5 kVeff/ 1 perc
oldal

Szomszédos érintkez6k atitési 2,5 kVeff/ 1 perc Nyitott érintkezd atiitési szilardsaga 1,5 kVeff / 1 min.

szilardsaga

Lokofesziltség 4 kV (1,2/50 us) Védelmi osztaly IP40

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (CSA) 607178-80219312 Tanusitvany szama (VDE) 40059812

Tanusitvany szama (cURus) E223474

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Dugaszolhaté csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.00 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES relay versions

Product family
C CUBESERIES

Product type
R Relay

Relay design
| Interface Pinning
M Multiple Pinning

Contact type
1 1C0
2 2C0
4 4CD

Contact material
0 AgNi

oot IO

|

Ii

Type codes

Additional function

D Free wheel diode
No protective circuit

L LED available
No LED available

i 7 Test button
No test button

Input voltage

012 12vDC
024 24vDC
048 48vDC
110 110vDC
524 24VAC
615 115VAC
730 230VAC
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LED

Altalanos rendelési adatok

Tipus CXX L 63G Valtozat

Rendelési 3053460000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérléfesziiltség: 110..230 V
szam UC, Dugaszolhat6 csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023245

Qty. 20 ST

Tipus CXXL63R Valtozat

Rendelési 3053450000 CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérl6fesziiltség: 110...230 V
szam UC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023238

Qty. 20 ST

Védémodulok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CXXRC 53 Valtozat

Rendelési 3053400000 CUBESERIES, RC-elem, Névleges vezérléfesziiltség: 110..230 V AC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023184

Qty. 20 ST

Tipus CXXV 73 Valtozat

Rendelési 3053490000 CUBESERIES, Védévarisztor, Névleges vezérl6fesziiltség: 220...240 V
szam AC, Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987023276

Qty. 20 ST
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Relé foglalatok

Reléaljzatok CUBESERIES CRM relékhez

* 4 CO kimeneti verzié 2 CO és 4 CO reléhez

* Csavaros és PUSH-IN csatlakozé

* PUSH IN aljzatok széles toldkarral akar 1,0 x 5,5 mm
lapméretl nyomatékcsavarozékhoz

¢ Kiilonb6z6 keresztosszekotd lehetéségek

* Megfeleld tartozékok, példaul keresztosszekotések,
tartokengyelek és LED-es modulok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CSM P 4CO Valtozat

Rendelési 3053140000 CUBESERIES, Relé¢ foglalat, Erintkez6k szama: 4, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4099987022965

Qty. 10 ST

Tipus CSM S 4CO Valtozat

Rendelési 3053160000 CUBESERIES, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 4, Valtoérintkezo,
szam Folytonos aram: 6 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987022989

Qty. 10 ST

Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CXM CCP 2P BL Valtozat

Rendelési 3053230000 CUBESERIES, Keresztosszekdté
szam

GTIN (EAN) 4099987023054

Qty. 20 ST
Tipus CXM CCP 2P RD Valtozat
Rendelési 3053220000 CUBESERIES, Keresztosszekotd

szam
GTIN (EAN) 4099987023047

Qty. 20 ST

Tipus CXM CCP 8P BL Valtozat

Rendelési 3053210000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4099987023030

Qty. 10 ST
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Tipus CXM CCP 8P RD Valtozat

Rendelési 3053200000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4099987023023

Qty. 10 ST
Tipus CXM CCS 6P GY Véltozat
Rendelési 3053180000 CUBESERIES, Keresztosszekotd

szam
GTIN (EAN) 4099987023009
Qty. 28T

Tartokengyelek

Altalanos rendelési adatok

Tartékengyel CUBESERIES CRI relékhez.

Mianyag tartokengyel:

* Relékiadd funkcidval

¢ Jelolé nyilasok MultiFit jelolé6khoz

¢ Ellen6rz6 gombbal és azzal nem rendelkezé relékre
illeszkedik

Fém tartékengyel:

* A relé er6s megtartdsahoz az aljzatban

Tipus CXM CLIP P Viltozat

Rendelési 3053240000 CUBESERIES, Tartokengyel
szam

GTIN (EAN) 4099987023061

Qty. 10 ST
Tipus CXM CLIP M Valtozat
Rendelési 3053190000 CUBESERIES, Tartékengyel

szdm
GTIN (EAN) 4099987023016
Qty. 25 ST

Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CXX JMP 2P BL Vaéltozat

Rendelési 3053260000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023085

Qty. 30 ST
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Tipus CXX JMP 2P RD Valtozat

Rendelési 3053250000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4099987023078

Qty. 30 ST
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Relé foglalatok

Reléaljzatok CUBESERIES CRM relékhez

* 4 CO kimeneti verzié 2 CO és 4 CO reléhez

* Csavaros és PUSH-IN csatlakozé

* PUSH IN aljzatok széles toldkarral akar 1,0 x 5,5 mm
lapméretl nyomatékcsavarozékhoz

¢ Kiilonb6z6 keresztosszekotd lehetéségek

* Megfeleld tartozékok, példaul keresztosszekotések,
tartokengyelek és LED-es modulok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CSM P 4CO Valtozat

Rendelési 3053140000 CUBESERIES, Relé¢ foglalat, Erintkez6k szama: 4, Valtoérintkezs,
szam Folytonos aram: 8 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 4099987022965

Qty. 10 ST

Tipus CSM S 4CO Valtozat

Rendelési 3053160000 CUBESERIES, Relé foglalat, Erintkez6k szama: 4, Valtoérintkezo,
szam Folytonos aram: 6 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4099987022989

Qty. 10 ST
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