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A kép illusztracio

Abbildung ahnlich
A Klippon® K késziilékhaz sorozat rendszertartozékai
lehetévé teszi, hogy a haz kdnnyen hozzaigazithaté legyen
az 0sszes alkalmazas specifikus igényhez.
* DIN TS 35 és TS15 sinek
* Rogzitélemezek
e Zsanérok
* Fali tarto
A Weidmiiller le tudja gyartani és tudja biztositani ezt
a hazat - az ugyfél igényei szerint -, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és kdbelcsavarzattal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon K (aluminium empty enclosure),
Rogzitélemez, Rogzitélemez, Magassag: 106 mm,
Szélesség: 207 mm, Mélység: 2 mm, Alapanyag:
Horganyzott acéllemez, galvanizalt, eziist

Rendelési szam 3073090000
Tipus MOPL K51 STAHL
GTIN (EAN) 4008190858025
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 2 mm Meélység (coll) 0.0787 inch
Magassag 106 mm Magassag (coll) 4.1732 inch
Szélesség 207 mm Szélesség (coll) 8.1496 inch
Rogzitési méret - magassag 53 mm Rogzitési méret - szélesség 193 mm
Nett6 tomeg 304 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tartozékok altalanos informacioi

Anyagvastagsag 2 mm Rogzités tipusa becsavart allapotban
Feliileti min&ség galvanizalt Alapanyag Horganyzott acéllemez
Rogzitési méret - szélesség 193 mm Rogzitési méret - magassag 53 mm

Altalanos informacié

Anyagvastagsag 2 mm Rogzités tipusa becsavart allapotban
Felileti min&ség galvanizalt Alapanyag Horganyzott acéllemez
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213

ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39

ECLASS 15.0 27-40-06-39
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Mélység 7,5 mm

A Klippon® K késziilékhaz sorozat rendszertartozékai
lehet6évé teszi, hogy a haz konnyen hozzaigazithaté legyen
az osszes alkalmazas specifikus igényhez.

* DIN TS 35 és TS15 sinek

¢ Rogzitélemezek

* Zsanérok

* Fali tarto

A Weidmiiller le tudja gyartani és tudja biztositani ezt

a hazat - az ugyfél igényei szerint -, felszerelve minden
szlikséges sorkapoccsal és kabelcsavarzattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS35X7.56 STK51 Valtozat

Rendelési 8000003907 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 203 mm, foglalat nélkil, Acél,
szam galvanizalt 6nbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4050118652642

Qty. 20 ST
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