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Egyérparas Ethernet NYAK kapcsok Altalanos rendelési adatok
Egyszer( és hatékony SPE megoldasok a NYAK-hoz
Jellemzg8k és elényok: Valtozat Nyomtatott aramkori panel csatlakozok, blokk
* Megbizhaté adatatvitel 10 Mbit/s sebességgel 1000 Ssszedllitas, Oldalt zart, THT/THR-forrasztott
, . csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 2,

meterig Forrasztotiiske hossza (1): 3.5 mm, 6nozott, fekete,
¢ Valamennyi lloT késziilékhez alkalmas a terepi Tube

késziilékek egyszerii beépitéséhez. Az SPE NYAK Rendelési szam 3077550000

K K a standardizalt SPE csatlakozdk Tipus LSF-SMT SPE 3.60/02/135 3.5SN BK TU

ompor?ense as arl fa'r iz4 csatlakozo GTIN (EAN) 4099987081696

gazdaséagos alternativai. Qty. 71 Darab

* Opciondlisan PUSH IN, SNAP IN vagy csavaros Csomagolas Tube

csatlakozassal érhetdk el nagy érintkezési és
rezgésallésaghoz

¢ Komponensek hibamentes szerelése a megfelel$
jeloléseknek koszonhetéen.

A NYAK kapocsblokkok két pélusu valtozatként
hasznalhaték arnyékolatlan, illetve harom pélusu
valtozatként arnyékolt alkalmazasokhoz

* Az ,adatvezetéken keresztiil dramellatas” (PoDL)
funkcidonak koszonhetéen akar 50 W tovabbithato az
IEEE 802.3bu szerint
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 12.7 mm Meélység (coll) 0.5 inch
Magassag 16.4 mm Magassag (coll) 0.6457 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 8.5 mm Szélesség 7.7 mm
Szélesség (coll) 0.3031 inch Nett6 tomeg 39
Homeérsékletek

Folyamatos tizemi hémérséklet.,, max. 120 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Electrical properties

Térfogati ellendllas 1,60 mQ

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2175 Moisture Level (MSL) 1

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez4 anyaga Rézotvozet
Erintkezd feliilet 6nozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 4...6 ym Sn matt
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70 °C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 120 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Csomagolas

Csomagolas Tube VPE hosszlsag 554.00 mm
VPE szélesség 21.00 mm VPE magasséag 17.00 mm

Fellileti ellenallas

Rs=109-1012Q

Rendszerspecifikacidk

Poélusszam
Forrasztétiiske hossza (1)
Felszerelés NYAK-ra

2
3.5 mm
THT/THR-forrasztott csatlakozassal

Raszter inch-ben (P)

0.138"

Oldalsé kivezetés, jellemzdék Oldalt zart
Forrasztészem lyukatmérd tlirés (D) +0,1T mm
Atviteli sebesség 10 / 100 Mbps
Forrasztétiiskék szama pélusonként 2
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.1 mm
Kategoria T1-B

Raszter mm-ben (P) 3.50 mm
Védelmi osztaly IP20

Teljesitménykategoria

T1-B 10 / 100 Mbps
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Reflow forrasztas, Kézi forrasztas, Hullamforrasztas

Forrasztétiiske méretei 0,35 x 0,8 mm
Forrasztétiiske tlrése Alsé tlréshatar elétaggal (a minimumot mutatja-0.3
meg)
Felsé tlréshatar elétaggal (a maximumot +0.1
mutatja meg)
Tdrés, egység mm
Forrasztotiske tirése +0.1/-0.3 mm
Forrasztétiiske méretei=d T(rés Alsé tlréshatar elétaggal (a minimumot mutatja-0.1
meg)
Felsé tlréshatar elétaggal (a maximumot 0
mutatja meg)
Trés, egység mm
Fontos megjegyzés
Megjegyzések
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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L1+4.2 12,7
L1 +0.165" 0.5"
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