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Flexible

Product image

The four module sizes make for individual plug solutions
that save a huge amount of space. The smaller pitch
translates into an optimised design too.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Adatmodul, 48 V, 10 A, Cat. e, Pdlusszam: 8,
Krimpelheté csatlakozas, Dugd, Dugaszhelyek
szilkséges szama: 1

Rendelési szam 3092890000

Tipus HDC MMBIT 8 MC M2 SH
GTIN (EAN) 4099987109932

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 34 mm Meélység (coll) 1.3386 inch
Magassag 58.9 mm Magassag (coll) 2.3189 inch
Szélesség 14.6 mm Szélesség (coll) 0.5748 inch
Nett6 tomeg 304g¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Verzié

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Csatlakozas tipusa Krimpelhetd csatlakozas
AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16 Vezeték-keresztmetszet, max. 1.5 mm?
AWG, min.

Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?

Altalanos adatok

P6lusszam 8 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Kategoria Cat. be Dugaszolasi ciklusok =500

Tipus Dugo Tulfesziltség kategoria 1]
Szennyezés sulyossaga 3 Alapanyag Polikarbonat
Sorozat ModuPlug Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 48 V
Névleges Iokéfesziiltség (DIN EN 61984)0.8 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 10 A

Az EN 45545-2 szabvany szerinti R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3)  Dugaszhelyek sziikséges szama 1
veszélyességi szintekkel meghatarozott

kovetelmények

Tapérintkezo

Meghuzasi nyomaték, max. a Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?

vezetékatmeré szerint Vezeték-keresztmetszet, max. 1.6 mm?

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Krimpelheto érintkezék, HD

A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkez6
kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhato. Az
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.

T

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG Valtozat

Rendelési 1651520000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400194 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU Valtozat

Rendelési 1651620000 Ipari nehézcsatlakozék, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400293 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO.5AG Valtozat

Rendelési 1651530000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugé, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400200 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO0.5AU Valtozat

Rendelési 1651630000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400309 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Valtozat

Rendelési 1601750000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4008190134280

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Valtozat

Rendelési 1651640000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4008190400316

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SM1.5AG Valtozat

Rendelési 1651550000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugo, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400224 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-SM1.5AU Valtozat

Rendelési 1651650000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400323 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST
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Tipus HDC-C-HD-SM2.5AG Valtozat
Rendelési 1651560000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400231 Rézotvozet
Qty. 100 ST
Tipus HDC-C-HD-SM2.5AU Valtozat
Rendelési 1651660000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Dugd, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400330 Rézotvozet
Qty. 100 ST
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