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Egyes alkalmazasok a rugalmas kialakitas vagy a
felszerelés megkonnyitése érdekében dugaszolhaté,
modularis megoldasokat igényelnek. Ha az adott funkciot
biztositd teljes egységet kell el6gyartani vagy lecserélni,
ott modularis és rugalmas csatlakozérendszerekre van
szlikség. Dugaszolhaté sorkapcsaink gyorsan szerelhetdk,
és 100%-osan gyarilag bevizsgaltak.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Dugaszolhato sorkapocs, SNAP IN, sotétbézs,
2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok szama: 6,
Szintek szdma: 2, TS 35

Rendelési szam 3096180000

Tipus SPGTB 2.5 2T FT-PE 6C/2
GTIN (EAN) 4099987120937

Qty. 50 Darab
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Jovahagyasok

Méretek és tomegek

Mélység 52 mm Mélység (coll) 2.0472 inch

Magassag 115 mm Magassag (coll) 4.5275 inch

Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch

Nett6 tomeg 22.03g

Homeérsékletek

Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sOtétbézs

A mUkodési elemek szine zold UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Igen Potencialok szama 2

Szintek szama 2 Rogzitési pontok szdma szintenként 3

Keresztkotott szintek belul Nem PE-csatlakozas lgen

Tartésin TS 35 N funkcid Nem

PE m(kodés Igen PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Felpattinthato Igen

Rogzités tipusa TS 35 Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa TS 356

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 800V

Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 24 A

Aram maximum vezetékoknal 24 A Szabvanyok IEC 60947-7-2

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 mW Szennyezés sulyossaga 3

X szerint

Rogzitheto vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

SNAP IN
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Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méroéeszkoz, IEC 60947-1 A2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, max.
Csatlakozasi irany felsé Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa SNAP IN Csatlakozasok szama 6
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.34 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Kés mérete 0.6 x 3,6 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.34 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és mianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.34 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.34 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-2 Tartésin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Keresztosszekotok

m
i

Iy

Altalanos rendelési adatok

LA

St

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 2.5N/10 Valtozat

Rendelési 1527690000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
GTIN (EAN) 4050118447989

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/10 BL Valtozat

Rendelési 1527880000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118448573

Qty. 20 ST

Tipus ZQv 2.5N/10RD Valtozat

Rendelési 2108910000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118486018

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 Valtozat

Rendelési 1527540000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448467

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 BL Valtozat

Rendelési 1527740000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Plusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Ilgen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448658

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 RD Valtozat

Rendelési 2108470000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 2,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448542

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/20 Valtozat

Rendelési 1527720000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 20, Raszter mm-ben (P): 56.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN) 4050118447972

Qty. 20 ST

Tipus ZQVv 2.5N/20 BL Valtozat

Rendelési 1527890000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 20,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118448566

Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 2.5N/20 RD Valtozat
Rendelési 2108920000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 20,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN) 4050118485899
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/3 Valtozat
Rendelési 1527570000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancsséarga, 24 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448450
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/3 BL Valtozat
Rendelési 1527770000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448641
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/3 RD Valtozat
Rendelési 2108690000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 3,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448535
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 Valtozat
Rendelési 1527590000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448443
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 BL Valtozat
Rendelési 1527780000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448634
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 RD Valtozat
Rendelési 2108700000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448528
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/5 Valtozat
Rendelési 1527620000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448436
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/5 BL Valtozat
Rendelési 1527790000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 5, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448627
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/5 RD Valtozat
Rendelési 2108710000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 5,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448511
Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 2.5N/50 Valtozat
Rendelési 1527730000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118411362
Qty. 5ST
Tipus ZQV 2.5N/50 BL Valtozat
Rendelési 1527920000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118448559
Qty. 5 ST
Tipus ZQVv 2.5N/50 RD Valtozat
Rendelési 2109000000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118486001
Qty. 58T
Tipus ZQV 2.5N/6 Valtozat
Rendelési 1527630000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448429
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/6 BL Valtozat
Rendelési 1527820000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448610
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/6 RD Valtozat
Rendelési 2108720000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 6,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448504
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 Valtozat
Rendelési 1527640000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pdlusszam:
szam 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448412
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 BL Valtozat
Rendelési 1527830000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448603
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 RD Valtozat
Rendelési 2108810000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 7,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448498
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/8 Valtozat
Rendelési 1527670000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancsséarga, 24 A, Pélusszam:
szam 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN) 4050118448405
Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 2.5N/8 BL Valtozat
Rendelési 1527840000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 8, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN) 4050118448597
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/8 RD Valtozat
Rendelési 2108870000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 8,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN) 4050118448481
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/9 Valtozat
Rendelési 1527680000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
GTIN (EAN) 4050118447996
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/9 BL Valtozat
Rendelési 1527870000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 9, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
GTIN (EAN) 4050118448580
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/9 RD Valtozat
Rendelési 2108900000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 9,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
GTIN (EAN) 4050118448474
Qty. 20 ST
Dugdk

Altalanos rendelési adatok

A WeiCoS-System dugaszai az 6sszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 polusu elészerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
leheté legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kornyezeti hatasok elleni védelmet.

Tipus APGCE Valtozat

Rendelési 1514490000 Koédolé elem (kapocs), Wemid, narancssarga, Szélesség: 3.3 mm
szam

GTIN (EAN) 4050118321906

Qty. 50 ST

Tipus APGSR 2.5/4 Véltozat

Rendelési 2457580000 Fesziiltségmentesitd (kapocs), Wemid, narancssarga
szdm

GTIN (EAN) 4050118472998

Qty. 25 ST

Tipus APGSR 2.5/4 - 4P Viltozat

Rendelési 2457590000 Fesziiltségmentesitd (kapocs), Wemid, narancssarga
szam

GTIN (EAN) 4050118472967

Qty. 25 ST
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Tipus APGSR 2.5/4 - 8P Valtozat
Rendelési 2457600000 Feszlltségmentesité (kapocs), Wemid, narancssarga
szdm
GTIN (EAN) 4050118472929
Qty. 25 ST
Tipus APGLE 2.5/4 Valtozat
Rendelési 2457570000 Roégzitékengyelek (kapocs), Wemid, narancssarga
szam
GTIN (EAN) 4050118473100
Qty. 25 ST
Tipus APGPC 2.5 Valtozat
Rendelési 1514500000 Kapocsfedél, narancssarga, Wemid, Magassag: 10.1 mm, Szélesség:
szam 4.8 mm, Mélység: 14.27 mm, V-0
GTIN (EAN) 4050118322002
Qty. 50 ST
Tipus APG25L Valtozat
Rendelési 1513830000 Dugé, 2.5 mmz?, 800V, 24 A, Pélusszam: 1, sotéthézs
szdm
GTIN (EAN) 4050118321623
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5 LBL Valtozat
Rendelési 1513840000 Dugé, 2.5 mm2, 800V, 24 A, Pdlusszdm: 1, kék
szam
GTIN (EAN) 4050118321388
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5 L GN Valtozat
Rendelési 1513850000 Dugé, 2.5 mmz?, 800V, 24 A, Pdlusszam: 1, zold
sz&dm
GTIN (EAN) 4050118321616
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5 Ml Valtozat
Rendelési 1513880000 Dugd, 2.6 mmz2, 800 V, 24 A, Pdlusszam: 1, sotétbézs
szam
GTIN (EAN) 4050118321630
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5 MI BL Valtozat
Rendelési 1513900000 Dugé, 2.5 mm2, 800V, 24 A, Pélusszdm: 1, kék
szam
GTIN (EAN) 4050118321432
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5 MI GN Valtozat
Rendelési 1513930000 Dugo6, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pblusszam: 1, zold
szdm
GTIN (EAN) 4050118321456
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5 R Valtozat
Rendelési 1513940000 Dugé, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 1, sotéthézs
szam
GTIN (EAN) 4050118321548
Qty. 50 ST
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Tipus APG 2.5 RBL Valtozat
Rendelési 1513950000 Dugé, 2.6 mmz?, 800V, 24 A, Pélusszam: 1, kék
szdm
GTIN (EAN) 4050118321647
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5 RGN Valtozat
Rendelési 1513980000 Dugé, 2.5 mm2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 1, zold
szam
GTIN (EAN) 4050118321470
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5/1 Valtozat
Rendelési 1513720000 Dugé, 2.5 mmz2, 800V, 24 A, PSlusszam: 1, sotéthézs
szam
GTIN (EAN) 4050118321326
Qty. 50 ST
Tipus APG 2.5/10 Valtozat
Rendelési 1513770000 Dugé, 2.5 mm2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 10, s6tétbézs
szdm
GTIN (EAN) 4050118321487
Qty. 20 ST
Tipus APG 2.5/2 Valtozat
Rendelési 1513640000 Dugé, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 2, sotéthézs
szam
GTIN (EAN) 4050118321180
Qty. 25 ST
Tipus APG 2.5/3 Valtozat
Rendelési 1513650000 Dugd, 2.5 mmz2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 3, sotétbézs
sz&dm
GTIN (EAN) 4050118321340
Qty. 25 ST
Tipus APG 2.5/3-BG-BL-GN Valtozat
Rendelési 1513820000 Dugd, 2.6 mmz2, 800 V, 24 A, Pdlusszam: 3, sotétbézs
szam
GTIN (EAN) 4050118321449
Qty. 25 ST
Tipus APG 2.5/4 Valtozat
Rendelési 1513670000 Dugé, 2.5 mmz2, 800V, 24 A, Pblusszam: 4, sotéthézs
szam
GTIN (EAN) 4050118321524
Qty. 25 ST
Tipus APG 2.5/4-3BG-GN Valtozat
Rendelési 1513790000 Dug6, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pblusszam: 4, sotétbézs
szdm
GTIN (EAN) 4050118321364
Qty. 25 ST
Tipus APG 2.5/5 Valtozat
Rendelési 1513680000 Dugé, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 5, sotéthézs
szam
GTIN (EAN) 4050118321333
Qty. 25 ST
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Tipus APG 2.5/5-3BG-BL-GN Valtozat

Rendelési 1513780000 Dug6, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pblusszam: 5, sotétbézs
szdm

GTIN (EAN) 4050118321357

Qty. 25 ST

Tipus APG 2.5/6 Valtozat

Rendelési 1513690000 Dugd, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 6, sotéthézs
szam

GTIN (EAN) 4050118321463

Qty. 25 ST

Tipus APG 2.5/7 Valtozat

Rendelési 1513700000
szam

GTIN (EAN) 4050118321296

Dugé, 2.5 mm?

, 800V, 24 A, Pblusszam: 7, sotétbézs

Qty. 25 ST

Tipus APG 2.5/8 Valtozat

Rendelési 15613730000 Dugé, 2.6 mm?, 800 V, 24 A, Pdlusszdm: 8, sctétbézs
szam

GTIN (EAN) 4050118321425

Qty. 20 ST

Tipus APG 2.5/9 Véltozat

Rendelési 1513740000
szam

GTIN (EAN) 4050118321197

Dugé, 2.6 mmz2, 800V, 24 A, Pdlusszam: 9, sotéthézs

Qty. 20 ST
DEK 5/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
» kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszer(vé teszi a jelold

Altalanos rendelési adatok

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tombdknél. Tovabbi elény:

A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a

tartos és kopasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Tipus DEK 5/5 MM WS
Rendelési 2007110000
szam

GTIN (EAN) 4050118391862
Qty. 800 ST

Véltozat

Dekafix, Sorkap

ocs jelold, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér
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WS 8/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
» kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
g csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszerlvé teszi a jelold

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ meéretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
kilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartés és kopasallé cimkézést. A nyomtaté 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus WS 8/56 MM WS Valtozat

Rendelési 2007150000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118392029

Qty. 800 ST

ﬁres

,,,,,,,,, A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
E— elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
—— ; szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
— — : tartalmaz.
| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
i kaphato.
Ll | * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
""""" * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE BL Valtozat

Rendelési 1609801693 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, kék

GTIN (EAN) 4008190397166

Qty. 1000 ST
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Tipus DEK 5/5 MC NE BR Valtozat

Rendelési 1249870000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szdm Weidmueller, barna

GTIN (EAN) 4050118051865

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/5 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1609801687 Dekafix, Sorkapocs jelold, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, sarga

GTIN (EAN) 4008190397135

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/5 MC NE GN Valtozat

Rendelési 1609801688 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, zold

GTIN (EAN) 4008190397142

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/5 MC NE GR Valtozat

Rendelési 1609801691 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szdm Weidmueller, sziirke

GTIN (EAN) 4008190397159

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/5 MC NE OR Valtozat

Rendelési 1238340000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, narancssarga

GTIN (EAN) 4050118062632

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/5 MC NE RT Valtozat

Rendelési 1609801686 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, piros

GTIN (EAN) 4008190397128

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/5 MC NE SW Valtozat

Rendelési 1457550000 Dekafix, Sorkapocs jelolé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fekete

GTIN (EAN) 4050118263817

Qty. 1000 ST
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. } A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
(11NN NNNNY

‘ vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
E— elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
1 | , s , - , - o
| szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

p—— ;,,,ﬁ, ‘ tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

i kaphato.

] * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus
Rendelési

sz&dm

DEK 5/5 MC NE VO WS Valtozat

1388530000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118188622

Qty.

1000 ST

ljres

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden
—— l vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozéhoz, valamint
: elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

S— — : szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

| tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
] konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
i kaphato.

[ CCLLLLLLLT ] * Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka

Altalanos rendelési adatok

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték

» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE VI Valtozat

Rendelési 1249860000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, ibolyaszin

GTIN (EAN) 4050118042764

Qty. 1000 ST

A létrehozas datuma 14.12.2025 03:09:55 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 14


https://eshop.weidmueller.com/p/1388530000
https://eshop.weidmueller.com/p/1249860000

SPGTB 2.5 2T FT-PE 6C/2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozoéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok lires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC SDR Valtozat

Rendelési 1609810000 Dekafix, Sorkapocs jelold, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4008190456597

Qty. 200 ST

Plus

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

¢ Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 PLUS MC NE GE Viltozat
Rendelési 1907520000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, sarga

GTIN (EAN) 4032248532100

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/5 PLUS MC NE WS Valtozat

Rendelési 1854490000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248393596
Qty. 1000 ST

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

 Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 PLUS MC SDR Valtozat
Rendelési 1854500000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248393602
Qty. 200 ST
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ﬁres

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

. } A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
EEEREERLLL]
|
|
|

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

p—— ;7”} ‘ tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

i kaphato.

] * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 S MC NE WS Valtozat

Rendelési 1341620000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118145793

Qty. 400 ST

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozéhoz, valamint

““““““ elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

- szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jel6l6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték

» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 S MC SDR Valtozat

Rendelési 1341590000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4050118146042

Qty. 80 ST
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Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus AEB 35 SC/1 BK Valtozat
Rendelési 2475310000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118487114

Qty. 50 ST
Tipus AEB 35 SC/1 Valtozat
Rendelési 1991920000 A-sorozat, Végbak

szdm
GTIN (EAN) 4050118376722
Qty. 50 ST

Jeldlétarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jel6l6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Viltozat
Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldlétartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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Weidmiiller 3£

SPGTB 2-5 2T FT-PE SC/Z Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
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www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus AEB 35 SCL/1 VO
Rendelési 2661280000
szam

GTIN (EAN) 4050118702163
Qty. 20 ST

Valtozat

A-sorozat, Végbak

Tipus AEB 35 SCL/1 VO BK
Rendelési 2661300000

szdm

GTIN (EAN) 4050118702187
Qty. 20 ST

Valtozat
A-sorozat, Végbak

Tipus AEB 35 SCL/1 VO GY
Rendelési 2661290000

szam

GTIN (EAN) 4050118702170
Qty. 20 ST

Véltozat

A-sorozat, Végbak

Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindség
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Rendelési 2749610000

szam

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 18T

Valtozat
SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,

Kés vastagsaga (A): 0.6 mm
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SPGTB 2.5 2T FT-PE 6C/2

Tartozékok

Véglapok és elvalasztolapok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SEP PGTB 2T 2.5 6C Valtozat
Rendelési 3096200000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, Magassag: 112.92 mm, Szélesség:
szam 2.1 mm, V-0, Wemid, Felpattinthato: Igen
GTIN (EAN) 4099987120951
Qty. 20 ST
Dugdk

Altalanos rendelési adatok

A WeiCoS-System dugaszai az dsszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatdk. A termékvalaszték
1-10 polusu elészerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
Osszeszerelésre is van lehetéség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kornyezeti hatasok elleni védelmet.

Tipus SPG25L Valtozat

Rendelési 3030160000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 1, Polusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4099986973183

Qty. 50 ST

Tipus SPG 2.5 L BL Valtozat

Rendelési 3030290000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mmz2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4099986973312

Qty. 50 ST

Tipus SPG 2.5 LGN Valtozat

Rendelési 3030240000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szama: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4099986973268

Qty. 50 ST

Tipus SPG 2.5 Ml Valtozat

Rendelési 3030090000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 1, Polusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4099986973114

Qty. 50 ST
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www.weidmueller.com

Tartozékok
Tipus SPG 2.5 MI BL Valtozat
Rendelési 3030260000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm
GTIN (EAN) 4099986973282
Qty. 50 ST
Tipus SPG 2.5 MI GN Valtozat
Rendelési 3030220000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm
GTIN (EAN) 4099986973244
Qty. 50 ST
Tipus SPG 2.5 R Valtozat
Rendelési 3030190000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szama: 1, Polusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm
GTIN (EAN) 4099986973213
Qty. 50 ST
Tipus SPG 2.5 RBL Valtozat
Rendelési 3030300000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm
GTIN (EAN) 4099986973329
Qty. 50 ST
Tipus SPG 2.5 RGN Valtozat
Rendelési 3030210000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szama: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm
GTIN (EAN) 4099986973237
Qty. 50 ST
Tipus SPG 2.5/1 Valtozat
Rendelési 3030250000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
sz&dm szdma: 1, Pélusszam: 1, Szélesség: 5.1 mm
GTIN (EAN) 4099986973275
Qty. 50 ST
Tipus SPG 2.5/10 Valtozat
Rendelési 3030100000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 10, Pélusszdm: 10, Szélesség: 51 mm
GTIN (EAN) 4099986973121
Qty. 10 ST
Tipus SPG 2.5/2 Valtozat
Rendelési 3030170000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mmz2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 2, Pélusszam: 2, Szélesség: 10.2 mm
GTIN (EAN) 4099986973190
Qty. 40 ST
Tipus SPG 2.5/3 Valtozat
Rendelési 3030200000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 3, Pélusszam: 3, Szélesség: 15.3 mm
GTIN (EAN) 4099986973220
Qty. 30 ST
Tipus SPG 2.5/3-BG-BL-GN Valtozat
Rendelési 3030270000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mmz2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 3, Pélusszam: 3, Szélesség: 15.3 mm
GTIN (EAN) 4099986973299
Qty. 30 ST

A létrehozas datuma 14.12.2025 03:09:55 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/3030260000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030220000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030190000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030300000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030210000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030250000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030100000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030170000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030200000
https://eshop.weidmueller.com/p/3030270000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

SPGTB 2.5 2T FT-PE 6C/2

D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok
Tipus SPG 2.5/4 Valtozat
Rendelési 3030150000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 4, Pélusszam: 4, Szélesség: 20.4 mm
GTIN (EAN) 4099986973176
Qty. 20 ST
Tipus SPG 2.5/4-3BG-GN Valtozat
Rendelési 3030230000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 4, Pélusszam: 4, Szélesség: 20.4 mm
GTIN (EAN) 4099986973251
Qty. 20 ST
Tipus SPG 2.5/5 Valtozat
Rendelési 3030130000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szama: b, Pdélusszam: 5, Szélesség: 25.5 mm
GTIN (EAN) 4099986973152
Qty. 20 ST
Tipus SPG 2.5/5-3BG-BL-GN Valtozat
Rendelési 3030280000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: b, Pélusszam: 5, Szélesség: 25.5 mm
GTIN (EAN) 4099986973305
Qty. 20 ST
Tipus SPG 2.5/6 Valtozat
Rendelési 3030140000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 6, Polusszam: 6, Szélesség: 30.6 mm
GTIN (EAN) 4099986973169
Qty. 20 ST
Tipus SPG 2.5/7 Valtozat
Rendelési 3030110000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
sz&dm szdma: 7, Pélusszam: 7, Szélesség: 35.7 mm
GTIN (EAN) 4099986973138
Qty. 20 ST
Tipus SPG 2.5/8 Valtozat
Rendelési 3030120000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm?2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 8, Pélusszam: 8, Szélesség: 40.8 mm
GTIN (EAN) 4099986973145
Qty. 10 ST
Tipus SPG 2.5/9 Valtozat
Rendelési 3030180000 Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mmz2, 24 A, 800 V, Csatlakozasok
szam szdma: 9, Pélusszam: 9, Szélesség: 45.9 mm
GTIN (EAN) 4099986973206
Qty. 10 ST
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