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A HQ-sorozat - jelentds funkciok egy kompakt
kialakitasban. Az elektromos jellemz6k dnmagukért
beszélnek. A vezeték csatlakozasi szint axidlis csavarhoz
van kialakitva. Ez a technoldgia lehet6vé teszi a vezeték
specialis szerszamok nélkiili csatlakoztatasat. Egy
egyszer( imbuszkulcs elegendé.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-betét, Dugo, 830V, 40 A, Pélusszam: 2,
Axidlis csavaros csatlakozas, Telepitési szerkezeti
méret: 1

Rendelési szam 3100760000

Tipus HDC HQ 2 HV MAS

GTIN (EAN) 4099987140188

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E310075

Méretek és tomegek

Mélység 21 mm Mélység (coll) 0.8268 inch

Magassag 44.3 mm Magassag (coll) 1.7441 inch

Szélesség 23.6 mm Szélesség (coll) 0.9291 inch

Nett6é tomeg 369

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Meéret

Szélesség 23.6 mm

Altalanos adatok

Poélusszam 2 Dugaszolasi ciklusok, ezlst =500

Dugaszolasi ciklusok, arany =500 Dugaszolasi ciklus, 6n =500

Csatlakozas tipusa Axialis csavaros Telepitési szerkezeti méret 1
csatlakozés

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin szlirke

Szigetel6anyag PC Fellleti min6ség Eziist-passzivalt

Tipus Dugo Tulfesziltség kategéria I}

Szennyezés sulyossaga 3 Alapanyag Rézotvozet

Sorozat HQ Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 830V

Névleges lokéfesziltség (DIN EN 61984)6 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 40 A

Halogénmentes false BG 1

Jelérintkez6k szama 0 Tapérintkezék szama 2

Jelérintkezé

Meghuzasi nyomaték, max. 1.5 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm

Csupaszolasi hossz, jel 6 mm

Tapérintkezo

Csatlakozas tipusa, tapérintkezd Axidlis csavaros Meghuzasi nyomaték, max. 1.5 Nm

csatlakozas

Meghuzasi nyomaték, min.

0.5 Nm
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Miiszaki adatok
Valtozat
Csatlakozas tipusa Axialis csavaros Telepitési szerkezeti méret 1
csatlakozas

Vezeték-keresztmetszet, max. 10 mm2 Vezeték-keresztmetszet, min. 1.5 mm?2
Felileti min&ség Ezlst-passzivalt Alapanyag Rézotvozet
BG 1
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.5X3.0X100 Valtozat

Rendelési 9008380000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056347

Qty. 18T

Tipus SDS 0.5X3.0X80 Valtozat

Rendelési 9008320000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248056262

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzé, Csavarhizé
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008400000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056361

Qty. 18T

Tipus SDS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008340000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056293

Qty. 18T
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Kombinalt csavarozo és vagoszerszam ,,Swifty® CS”

Kombinalt vAg6/csupaszolé szerszam: Swifty® CS és
Swifty® CS készlet max. 1,5 mm2 tomor és 2,5 mm?2
flexibilis méret(i rézkabelek krimpelésmentes munkakhoz.

- ‘o=

Altalanos rendelési adatok
Tipus SWIFTY CS SET Valtozat

Rendelési 9006060000 Véago-csavarozo szerszam, Egykezes vagoszerszam

szam
GTIN (EAN) 4032248257638
Qty. 18T

2 polusu

A HQ-sorozat - jelentés funkciok egy kompakt
é kialakitadsban. Az elektromos jellemzék 6nmagukért
beszélnek. A vezeték csatlakozasi szint axidlis csavarhoz
f— van kialakitva. Ez a technolégia lehet6vé teszi a vezeték
specialis szerszamok nélkiili csatlakoztatasat. Egy
‘ egyszer( imbuszkulcs elegendé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HQ 2 HV FAS Valtozat

Rendelési 3100770000 HDC-betét, Hiively, 830V, 40 A, Pdlusszam: 2, Axidlis csavaros
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: 1

GTIN (EAN) 4099987140218

Qty. 18T

HA

Kilonb6z6 tartozékok allnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kédolé elemeket is a betétekhez.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP  Valtozat

Rendelési 3142030000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok
szam

GTIN (EAN) 4099987491730

Qty. 10 ST
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