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Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmdiller
egyedileg szerelheté dugaszolhat6 csatlakozasok széles
véalasztékat kinalja.

Nagyon robusztus és példaul gépészetben ideéalisan
hasznalhat6 dugaszok és aljzatok az M8, M 12, M16

és 7/8"-os csatlakozasi méretek testre szabhato
csatlakoztatasdhoz. A kerek M8 dugaszolhato csatlakozok
kiilonosen szlkos helyeken hasznéalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Terepen rogzithet6 csatlakozo, M8
Rendelési szdm 3103350000

Tipus SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

GTIN (EAN) 4099987149686

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 13.11.2025 05:02:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/3103350000

SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Szélesség 47 mm Szélesség (coll) 1.8504 inch
Atmérs 14 mm Nett6 tomeg 13 g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Egyedi igényekre szabhatoé dugaszol6 csatlakozék miiszaki adatai
Po6lusszam 4
Kédolas nincs
Erintkezé feliilet Ni/Au
Csatlakozas tipusa PUSH IN
Haz f6 anyaga PBT cink présontvény
Kabelatmérd, max. 5.5 mm
Kabelatmérd, min. 3.5 mm
Erintkez6 anyaga CuSn
Vezeték-keresztmetszet, max. 0.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
Névleges aram 4 A
Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok =100
Szennyezés sulyossaga 3
Az érintkezd tipusa Erintkezd
Névleges fesziiltség Névleges fesziiltség
Fesziiltségtipus AC/DC
Arnyékolas csatlakozas Nem
Menetes gy(rd anyaga Cink présontvény
Haz hémérsékleti tartomanya -25..+85 °C
Csatlakozasi keresztmetszet, max. 0.5 mm?2
Csatlakozasi keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
Szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC 61076-2-104
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9,1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Méretrajz Poluskiosztas

Imsx1

314

014-0,5 mm*
AWG 26- 20

17
03‘5'55mm
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