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A HQ sorozatok - nagy tudas kompakt kialakitdsban. A
villamos jelleggorbék magukért beszélnek.

A vezeték csatlakozas szintjét sajtold csatlakozashoz
terveztliik meg. A bevalt sajtolé csatlakozét mar évtizedek
6ta hasznaljak. A sajtolt csatlakozdék nem tartoznak a
betétek szallitasi terjedelmébe.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

HDC-betét, Hiively, 830V, 40 A, Pélusszam: 4,
Krimpelheté érintkezd, Telepitési szerkezeti méret:
1

Rendelési szam 3103550000
Tipus HDC HQ 4 FC
GTIN (EAN) 4099987151559
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E92202

Tanusitvany szdma (cURus) E310075

Méretek és tomegek

Mélység 21 mm Mélység (coll) 0.8268 inch
Magassag 34.8 mm Magasség (coll) 1.3701 inch
Nett6é tomeg 18.3¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Méret

Dugo6 magassaga 21 mm

Altalanos adatok

P6lusszam 4 Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 érintkezé
Telepitési szerkezeti méret 1 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Szin sziirke Szigetel6anyag PC
Dugaszolasi ciklusok 2500 Tipus Huvely
Tulfesziiltség kategéria [} Szennyezés sulyossaga 3

Sorozat HQ Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 830V
Névleges lokéfesziltség (DIN EN 61984)8 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 40 A
Halogénmentes false BG 1

Védelmi osztaly IP20

Tapérintkezo

Csupaszolasi hossz a kdbelatméré Csupaszolasi hossz 9.00 mm

szerint

Valtozat

Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 érintkezd Telepitési szerkezeti méret 1
Vezeték-keresztmetszet, max. 6 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 1.5 mm?2

BG 1

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9,1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05 ECLASS 14.0 27-44-02-05
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ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.5X3.0X100 Valtozat

Rendelési 9008380000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056347

Qty. 18T

Tipus SDS 0.5X3.0X80 Valtozat

Rendelési 9008320000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248056262

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzé, Csavarhizé
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008400000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056361

Qty. 18T

Tipus SDS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008340000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056293

Qty. 18T
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Kombinalt csavarozo és vagoszerszam ,,Swifty® CS”

- ‘=

Altalanos rendelési adatok

Kombinalt vAg6/csupaszolé szerszam: Swifty® CS és
Swifty® CS készlet max. 1,5 mm2 tomor és 2,5 mm?2
flexibilis méret(i rézkabelek krimpelésmentes munkakhoz.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

SWIFTY CS SET
9006060000

4032248257638
18T

Valtozat

Vagoé-csavarozo szerszam, Egykezes vagoszerszam

Krimpelheto érintkezék, HX

Altalanos rendelési adatok

A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkez6
kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhatoé. Az
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.

Tipus HDC C HX BM1.5AG Valtozat

Rendelési 1002950000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, MixMate, Huvely,
szdm Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott, Rézotvozet

GTIN (EAN) 4032248697236

Qty. 25 ST

Tipus HDC C HX BM10.0AG Valtozat

Rendelési 1526190000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HQ, Hiively, Vezeték-
szam keresztmetszet, max.: 8, forditott, Rézotvozet

GTIN (EAN) 4050118332087

Qty. 25 ST

Tipus HDC C HX BM2.5AG Valtozat

Rendelési 1002960000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkezd, MixMate, Huvely,
szam Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott, Rézotvozet

GTIN (EAN) 4032248697243

Qty. 25 ST

Tipus HDC C HX BM4.0AG Valtozat

Rendelési 1002970000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HQ, MixMate, Hiively,
szdm Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, forditott, Rézotvozet

GTIN (EAN) 4032248697250

Qty. 25 ST

A létrehozas datuma 17.11.2025 03:57:02 MEZ

A katalégus a

llapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/9006060000
https://eshop.weidmueller.com/p/1002950000
https://eshop.weidmueller.com/p/1526190000
https://eshop.weidmueller.com/p/1002960000
https://eshop.weidmueller.com/p/1002970000

Weidmiiller 3t

HDC HQ. 4 FC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Ta rtozékok www.weidmueller.com
Tipus HDC C HX BM6.0AG Valtozat
Rendelési 1002980000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, MixMate, Huvely,
szdm Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4032248697267
Qty. 25 ST
Tipus HDC C HX SM1.5AG Valtozat
Rendelési 1002910000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkezd, MixMate, Dugo,
szam Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4032248697090
Qty. 25 ST
Tipus HDC C HX SM10.0AG Valtozat
Rendelési 1526150000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HQ, Dugé, Vezeték-
szam keresztmetszet, max.: 8, forditott, Réz6tvozet
GTIN (EAN) 4050118332131
Qty. 25 ST
Tipus HDC C HX SM2.5AG Valtozat
Rendelési 1002920000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, MixMate, Dugo,
szdm Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4032248697106
Qty. 25 ST
Tipus HDC C HX SM4.0AG Valtozat
Rendelési 1002930000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkezé, MixMate, Dugo,
szam Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4032248697212
Qty. 25 ST
Tipus HDC C HX SM6.0AG Valtozat
Rendelési 1002940000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, MixMate, Dugé,
sz&dm Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, forditott, Rézotvozet
GTIN (EAN) 4032248697229
Qty. 25 ST
4 polusu

A HQ sorozatok - nagy tudas kompakt kialakitdsban. A
villamos jelleggorbék magukért beszélnek.

A vezeték csatlakozas szintjét sajtold csatlakozashoz
terveztiik meg. A bevalt sajtolé csatlakozét mar évtizedek
6ta hasznaljak. A sajtolt csatlakozdk nem tartoznak a
betétek szallitasi terjedelmébe.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HQ 4 MC Valtozat

Rendelési 3103540000 HDC-betét, Dugd, 830V, 40 A, Polusszam: 4, Krimpelhetd érintkezd,
szam Telepitési szerkezeti méret: 1

GTIN (EAN) 4099987151283

Qty. 18T
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Kilonboz6 tartozékok allnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kédold elemeket is a betétekhez.

Altalanos rendelési adatok
Tipus HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP  Valtozat

Rendelési 3142030000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok
szam

GTIN (EAN) 4099987491730

Qty. 10 ST
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