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HDMI aljzatok NYAK-okhoz - megbizhatd Altalanos rendelési adatok
csatlakozastechnika elektronikai projektekhez
A Weidmiiller HDMI aljzatai kivalé6 minéségi megoldast Valtozat , HDMI 2.0, hiivelyes érintkezésor, SMD-forrasztott
kinalnak video-, audio- és Ethernet—jelek (HEC) csatlakozas, 90°, Dugaszolasi ciklusok: = 10000,

sbbitasah . i alkal 4sokb Pélusszam: 19, LCP, Arany a nikkel felett, Tekercs
tovabbitasahoz ipari alkalmazasokban Rondelési szam 3107850000
Jellemzok és el6nyok: Tipus HDMI A STH 2.0N1 RL
* Kompakt szerkezeti kialakitas: Idedlis helytakarékos GTIN (EAN) 4099987174541

NYAK szerkezeti kialakitasokhoz a kiilonb6z6 kimeneti Qty. 3000 Darab
Csomagolas Tekercs

iranyoknak kdszonhetéen

* Nagy adatatviteli sebesség: Tamogatja a HDMI 2.0 és
4K felbontasokat és az Ethernetet 100 Mbit/s-ig

* Egyszer(i beépités: Standardizalt szerkezeti kialakitas
konnyiti meg a szerelést és a beépitést a késziilékbe

¢ EMC-védelem: Megbizhat6 védelem interferencia ellen
a tiszta adatatvitel érdekében

* Tokéletes az automatizalt SMT folyamatok
feldolgozasahoz a tekercses kivitel(i csomagolasnak
koszonhetéen

* Tartéssag: Robusztus szerkezeti kialakitas garantalja a
megbizhatdsagot kihivasokkal teli kornyezetekben
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Technical data

Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 11.55 mm Meélység (coll) 0.4547 inch
Magassag 6.18 mm Magassag (coll) 0.2433 inch
Szélesség 15 mm Szélesség (coll) 0.5906 inch
Nett6 tomeg Og
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Electrical properties
Atiitési szilardsag, érintkezd / érintkez6 500V AC / 1 min Szigetelési ellendllas = 100 MQ
Névleges fesziiltség 05V
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag LCP Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetelési ellendllas 2100 MQ
Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Erintkezé alapanyaga Rézotvozet Erintkez6 anyaga Rézotvozet
Erintkezé felilet Arany a nikkel felett Térolasi hémérséklet, min. -20 °C
Térolasi hémérséklet, max. 65 °C Uzemi hémérséklet, min. -20 °C
Uzemi hémérséklet, max. 65 °C
Csomagolas
Csomagolas Tekercs VPE hosszlsag 0.00 mm
VPE szélesség 0.00 mm VPE magasséag 0.00 mm
Rendszerspecifikaciék
Pé6lusszam 19 LED Nem
Felszerelés NYAK-ra SMD-forrasztott Raszter inch-ben (P) 0.020"

csatlakozés
Arnyékolé anyag Rézotvozet Arnyékolas Igen
Oldalsé kivezetés, jellemzdék Forraszthat6 peremes Forrasztétiiskék szama pélusonként 1

aljzat
Csatlakozas tipusa Forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 0.50 mm
Védelmi osztaly IP20 Dugaszolasi ciklusok = 10000
Kimend konyok 90° Arnyékolas felilete nikkelezett
Shield tabs none Forrasztasi eljaras Reflow forrasztas, Kézi

forrasztas

Fontos megjegyzés

Megjegyzések
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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