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El6konfekcionalt kabelek 2x RJ45-tel, IP20 védelemmel,
okosmérési alkalmazasokhoz hasznalhaté, Cat.6 Microline
- extravékony (AWG30), arnyékolatlan, sziik terekhez,
egyéb szinek kérésre

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Patchkabel, Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20,
Cat. 6, LSZH, 2 m, , egyenes, 6 kV

Rendelési szdm 3109120020

Tipus IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

GTIN (EAN) 4099987186476

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz

2m Hossz, inch

78.7402 inch

Nett6 tomeg

302g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

-20°C..60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Szabvanyok

Csatlakozd, standard IEC 60603-7

Villamos tulajdonsagok

Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on 1A PoE / PoE+ |EEE 802.3at szerint
Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 60603-7

Dugé

Csatlakozo, jobb RJ45, IP20, dugds Csatlakozé, bal RJ45, IP20, dugos

érintkez6, egyenes,
csatlakozo, arnyékolatlan

érintkezd, egyenes,
csatlakozo, arnyékolatlan

Dugé, bal

Csatlakozo, bal

RJ45, IP20, dugds
érintkezd, egyenes,
csatlakozo, arnyékolatlan

Dugd, jobb

Csatlakozo, jobb

RJ45, IP20, dugds
érintkezd, egyenes,
csatlakozo, arnyékolatlan

Kabel elektromos tulajdonsagai

Névleges lokéfesziiltség

6 kV Kategoria

Cat. 6
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Kabel mechanikai jellemzdi és anyagjellemzoi

Olajokkal szembeni ellenallas No Szin fehér
Halogén Nem Langterjedéssel szembeni ellenéllas No
Kabel szerkezet
Koépeny szine fehér Keresztmetszet 4x2xAWG30/7
Arnyékolas U/UTP Vezetékek szama 8
Szigetelés PE Kopenyatméré, max. 3.3 mm
Kopenyatmérd, min. 2.9 mm Kopeny anyaga LSZH
Szinkod gy(rd fehér / kék, fehér /

narancssarga, fehér / zold,

white / brown
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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