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Epiilet berendezéseinek vezetékezése
Az éplletek berendezéseinek vezetékezéséhez 10X 3-
as rézsineken alapuld teljes rendszert kinalunk, amely

egymassal tokéletesen egyittmikodd alkatrészekbdl all:

installaciés sorkapcsok, nullvezet6 sorkapcsok, elosztd
sorkapcsok mellett szamos kiilonféle tartozék (példaul
gyUjtésinek és gyljtésintartdk) is részét képezi.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Végbak, kék, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 5.1
mm, 130 °C

Rendelési szdm

3111440000

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

AEB ITB 2.5/4 BB BL DL
4099987190923
25 Darab
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Méretek és tomegek

Mélység 50.1T mm Mélység (coll) 1.9724 inch
Magassag 50.5 mm Magasség (coll) 1.9882 inch
Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch
Netté tomeg 10.32 ¢

Hémérsékletek

Tarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40°C
Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos Gizemi hémérséklet., max. 130°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin kék

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Tartésin TS 35

Kiegészité miiszaki adatok

Felszerelés tipusa Felpattinthato Reteszelés csavar nélkdli
Altalanos

Tartésin TS 35

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749610000 Szerel6szerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 18T
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