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Multiméterekkel sokféle valtozé mérhetd. Alapkivitelben
mindegyik miszer képes fesziiltség és ellenéllas
mérésére, valamint szakadas- és diddavizsgalatra.

Az egyes multiméterek extra mérési funkciodival emellett
olyan paramétereik is mérheték, mint az aram, a
frekvencia, a kapacitas és a h6mérséklet. A digitélis
multimétereken atlathato kijelzé talalhatd, amirdl
egyszerlien és kozvetlenil leolvashatok az adatok.
Ezekkel a miszerekkel a mérési tartomanyok helytelen
atvaltasabol vagy a kijelz6 hibas leolvasasabdl eredd
tévedések teljesen kikiliszobolhetdk.
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 45 mm Meélység (coll) 1.7716 inch
Magassag 150 mm Magassag (coll) 5.9055 inch
Szélesség 80 mm Szélesség (coll) 3.1496 inch
Nett6 tomeg 3509
Miiszaki adatok
Arucikk leirasa Digitalis multiméter
Méré- és vizsgalokésziilék
Meért kapacitas érték, max. 60 mF Meért kapacitas érték, min. O nF
Meérési tartomany kategoria CAT 1l 1.000V / CAT IV Meért aramérték, max. 10 A

600V
Uzemi hémérséklet, max. 50 °C Uzemi hémérséklet, min. 0°C
Frekvenciatartomany, max. 60 MHz Frekvenciatartomany, min. 1 mHz
Frekvenciamérés Igen Kijelzd digitalis
Védelmi osztaly IP44 Ellenallas mérési tartomany, max. 59.99 MQ
Ellenallas mérési tartomany, min. 400 Q Akkumulator tipusa Elem 1,5V AAA tipus
Elektromos 0sszekottetés vizsgalat Igen Frekvenciamérés, max. 60 mHz
Igaz RMS méréssel (TRMS) Nem Hémérséklet-mérési tartomany, max. 1350 °C
Kijelz6 hattérvilagitassal Igen Fesziiltségmérés, DC, max. 1000 V

Mérési tartomany kivalasztas

Automatikus

Meérési kapcsolas kategoria

IV. KAT. / 600 V; lll. KAT. /
1000V

Kapacitasméréssel Igen Ellendllasmérés elérhet6 Igen
Vezet6képesség-méréssel Igen Adattarolé funkciodval Igen
Hémérsékletméréssel Igen Fesziiltségmeérés, AC, max. 1000V
Aramerésség-mérési tartomany, AC, 10 A Aramerésség-mérési tartomany, DC, 10A

max. max.

Ellenallas vizsgélattal / diddavizsgalattal Igen Ellenallasmérés, max. 200 MQ
Relativ érték méréssel Igen

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000069 ETIM 9.0 EC0O00069
ETIM 10.0 EC0O00069 ECLASS 14.0 27-20-03-01
ECLASS 15.0 27-20-03-01
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