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Multiméterekkel sokféle valtozé mérhetd. Alapkivitelben
mindegyik miszer képes fesziiltség és ellenéllas
mérésére, valamint szakadas- és diddavizsgalatra.

Az egyes multiméterek extra mérési funkciodival emellett
olyan paramétereik is mérheték, mint az aram, a
frekvencia, a kapacitas és a h6mérséklet. A digitélis
multimétereken atlathato kijelzé talalhatd, amirdl
egyszerlien és kozvetlenil leolvashatok az adatok.
Ezekkel a miszerekkel a mérési tartomanyok helytelen
atvaltasabol vagy a kijelz6 hibas leolvasasabdl eredd
tévedések teljesen kikiliszobolhetdk.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Multiméter, Igen
Rendelési szdm 3113240000

Tipus MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN) 4099987201315

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 42 mm Mélység (coll) 1.6535 inch
Magassag 220 mm Magasség (coll) 8.6614 inch
Szélesség 80 mm Szélesség (coll) 3.1496 inch
Nett6 tomeg 3509

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Digitalis lakatfogd

Méro- és vizsgalokésziilék

Mért kapacitas érték, max. 100 uF Meért kapacitas érték, min. 51.2 nF
Meérési tartomany kategoria CAT IV AC fesziiltség mérési tartomany 1-1,000V
DC-feszlltség mérési tartomany 1-1500V Meért aramérték, max. 400 A
Uzemi hémérséklet, max. 50 °C Uzemi hémérséklet, min. 0°C
Frekvenciatartomany, max. 5000 MHz Frekvenciatartomany, min. 5000 Hz
Frekvenciamérés Igen Kijelzd digitalis
Védelmi osztaly IP40 Aram tipusa AC/DC
Ellenallas mérési tartomany, max. 40 kQ Ellenallas mérési tartomany, min. 400 Q
Akkumulator tipusa Elem 1,5 V AAA tipus Elektromos 0sszekottetés vizsgalat Igen
Adapterként érheté el, amellyel Nem Fesziiltségmérés kapcsolasi kategéria, 1000 V
multiméterhez lehet csatlakozni max.

DC fesziiltségméréssel Igen Igaz RMS méréssel (TRMS) Igen

Kijelzé hattérvilagitassal Igen Mérési tartomany kivalasztas Automatikus
Kapacitasméréssel Igen Kéboraram-méréssel Nem
Hémérsékletméréssel Nem Fogo nyilasszélessége 35 mm
Felharmonikus-méréssel Nem AC-fesziiltségméréssel Igen

A tap- és visszatér6 vezeték arammérése Nem Aramerésség-mérési tartomany, AC, 400 A
elérhet6 max.

Aramerésség-mérési tartomany, DC, 1500 A

max.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000380 ETIM 9.0 EC000380
ETIM 10.0 EC000380 ECLASS 14.0 27-20-03-12
ECLASS 15.0 27-20-03-12
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