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Steckbare

e

A VARITECTOR PU AC BS60 a nagyobb elosztd
szekrényekbe szerelt elektronikus komponenseket és
késziilékeket védi megbizhaté médon. Szerszam nélkiil
pattinthaté a 60 mme-es gy(jtésin-rendszerekbe, és
dugaszolhaté villam- és tulfesziltségvédelmet kinal az
IEC/EN 61643-11 szerint. Az I+II+111 és I+l tipusu
dugaszolhat6 készilékek TN-C, TN-S és TT tipusu
héalézatokhoz hasznalhaté. A komponensek kéboraramtol
mentes verzidként vagy integralt biztositékkal ellatott
verzioként érhetdk el.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat , Talfeszlltség-védelem, kisfesziiltség, TN-C
Rendelési szdm 3115320000

Tipus VPU AC 11 BS60 3 R 300/50

GTIN (EAN) 4099987207003

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 106.9 mm Meélység (coll) 4.2087 inch
Magassag 2445 mm Magassag (coll) 9.626 inch
Szélesség 36 mm Szélesség (coll) 1.4173 inch

Nett6 tomeg 441 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...85 °C

Uzemi hémérséklet -40 °C..85 °C Paratartalom 5 -95% rel. humidity

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Csatlakozasi adatok, tavfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 0.25 mm?2
tomor ér, min.

Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa PUSH IN Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 1.5 mm?2
tomOor ér, max.
Max. nyomaték 0.4 Nm
IEC / EN névleges adatok
P6lusszam 3 Kombinalt impulzus, UOC 6 kV
Szivargasi aram U fesziiltségnéln 0.5 mA Jelzéérintkez6 250V 1A 1CO
Névleges fesziiltség (AC) 230V Kisfeszliltségul haldzat TN-C
Fesziiltség tipusa AC Rovid ideju tulfesziiltség 337V
(fesziltségcsucs) - TOV
Biztositék Nem sziikséges biztositék Reakciéid6 / tartalékidé <25ns
<315 A gG, 250 A gG @50
kA Isccr, 315 A gG @25
kA Isccr
Frekvenciatartomany, max. 60 Hz Frekvenciatartomany, min. 50 Hz
Szabvanyok IEC61643-11,EN Kovetelmény osztaly az EN 61643-11 T2, T3
61643-11 szerint
Kovetelmény kategoria az IEC 61643-11 Il. tipus, lll. tipus Max. folytonos fesziiltség, Uc (AC) 300V

szerint

Mains voltage 230V / 400V

Energia koordinacié (<10 m) I. tipus, Il. tipus, lll. tipus

Kistlési aram In (8/20 us) vezeték-PE 20 kA

Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 50 kA

Védettségi szint, Up | &ramnalN (L/N-PE) < 1.5 kV

Rovidzarlati terhelhet6ség ISCCR 25 kA

Levezetéaram (lll. tipus) 3 kA

Kovetéaram kioltasi képesség, Ifi A kovetéaramot nem kell
figyelembe venni

Beépitett tartalék biztositék Nem

Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Tulfeszlltség kategdria 1l

Szennyezés sulyossaga 2
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Optikai mikodésjelzés zold = OK; piros = Vaéltozat Tulfesziiltség-védelem,
meghibasodott levezetd - kisfeszlltség
cserélje

Kivitel Installacios haz; 2 Szin fekete, narancssarga
modulos, Insta IP 20

Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban Tartésin Gy(jtésin

Uzemi magassag

<4000 m

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz

18 mm

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csupaszolasi hossz, névleges
csatlakozas

18 mm

Meghuzasi nyomaték, min. 2 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 4.5 Nm

Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?

csatlakozas csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 35 mm? Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 6 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 35 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

finomsodratu, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max.

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC

Altalanos adatok

P6lusszam 3 Védelmi osztaly IP20 felszerelt llapotban

Szin fekete, narancssarga

Garancia

Id6koz 5 év

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941

ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-12-02

ECLASS 15.0 27-17-12-02
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Tartozékok

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfeji csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIKPH1 X 80 Valtozat
Rendelési 2749890000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1

szam
GTIN (EAN) 4050118897098
Qty. 18T

Lapos csavarhuzé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 2749850000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050

Qty. 18T
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az elényok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 KMC NE WS Valtozat
Rendelési 1880100000
szam

GTIN (EAN) 4032248478781

Qty. 200 ST

ESG, Késziilékjelol6k x 15 mm, PA 66,

Szin: fehér, Ontapadés

Potlevezetd

Altalanos rendelési adatok

In the event of a defective arrester, you can easily reorder
this spare arrester, replace the defective arrester and thus
restore protection.

Tipus VPU AC 110 300/50 Valtozat

Rendelési 2591010000

Spare arrester, Surge protection
szam
GTIN (EAN) 4050118599923

Qty. 18T
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Tartozékok

VPU sorozat

Széles tartozék-valaszték teszi teljessé a kinalatot

Altalanos rendelési adatok

Tipus VPU LOCKING CLIP S Valtozat
Rendelési 2735080000

szam

GTIN (EAN) 4050118826050

Qty. 10 ST

Tipus PLUG VPU AC Valtozat
Rendelési 2855300000

szdm

GTIN (EAN) 4064675533283

Qty. 10 ST
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