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IEEE 1394a - FireWire aljzatok és terepen felhelyezhetd Altalanos rendelési adatok

dugaszok - rugalmas adatcsatlakozasok

A Weidmiiller FireWire aljzatcsatlakozéi gyors adatatvitelt  vaitozat , NYAK dugaszolé csatlakozé, FireWire 400,
és egyszeri helyszini beallitast kinalnak - ideéalisak ipari hiivelyes érintkezdsor, 10 Gbit/s, THT/THR-

forrasztott csatlakozassal, 90°, Dugaszolasi

alkalmazasokhoz ciklusok: , Pélusszam: 6, LCP, Arany a nikkel felett,

Jellemzdk és elényok: Tray (manual assembly)
* Robusztus és strapabird: Stabil zarassal kihivasokkal teli ~ Rendelési szam 3116000000
. . , Tipus FW R4 R1U 3.0N1 TY
kornyezetekhez kialakitva GTIN (EAN) 2099987228268
* EMC-védelem: Megbizhaté védelem interferencia ellen Qty. 1500 Darab

a tiszta adatatvitel érdekében Csomagolas Tray (manual assembly)
* Hot plug & play: A késziilékek lizemelés kdozben
csatlakoztathaték, emellett felismerheték
¢ Gyors és veszteségek nélkili atviteli sebesség 400
Mbit/s-ig
¢ Beépitett aramellatas (8-33 V DC, 1,56 A, max. 48 W)
* Egyszer( szerelés specialis szerszamok nélkil a
helyszinen, forrasztécsészés csatlakozassal a terepen
szerelhetd csatlakozén
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 18.1 mm Meélység (coll) 0.7126 inch

Magassag 13.56 mm Magassag (coll) 0.5315 inch

Szélesség 8.4 mm Szélesség (coll) 0.3307 inch

Nett6 tomeg 6.67 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Electrical properties

Atiitési szilardsag, érintkezd / érintkez6 100V AC Szigetelési ellendllas = 100 MQ

Névleges fesziiltség 30V

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag LCP Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetelési ellendllas 2100 MQ

Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Erintkezé alapanyaga Rézotvozet Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Erintkezé felilet Arany a nikkel felett Térolasi hémérséklet, min. -25°C

Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -25°C

Uzemi hémérséklet, max. 85 °C

Csomagolas

Csomagolas Tray (manual assembly) VPE hosszlsag 0.00 mm

VPE szélesség 0.00 mm VPE magasséag 0.00 mm

Rendszerspecifikaciék

Pé6lusszam 6 LED Nem

Forrasztotiiske hossza (1) 1.15 mm Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott
csatlakozéssal

Raszter inch-ben (P) 0.008" Arnyékolé anyag Rézotvozet

Arnyékolas Igen Oldalsé kivezetés, jellemzdék Forraszthat6 peremes
aljzat

Atviteli sebesség 10 Gbit/s Forrasztétiiskék szama pélusonként 1

Csatlakozas tipusa Forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 2.00 mm

Védelmi osztaly IP20 Kimend konyok 90°

Arnyékolés felllete nikkelezett Shield tabs none

Teljesitménykategoria 10 Gbit/s Forrasztasi eljaras Reflow forrasztas, Kézi

forrasztas, Hullamforrasztas

Fontos megjegyzés

Megjegyzések
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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