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A Push-in csatlakozastechnika kovetlen plug-in
technoldgiat jelent. Az el6kezelt vezeték kdzvetleniil,
tovabbi eszk6zok nélkiil dugaszolhatd a vezeték
csatlakozasi szintre.

Pélusszam: 4-48

Névleges aram: 10 A

Névleges fesziiltség: 400 V

Névleges fesziiltség az UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
PUSH IN technologia

Altalanos rendelési adatok

Valtozat , Huvely, 250V, 16 A, Pdlusszam: 16, PUSH IN,
Telepitési szerkezeti méret: 5

Rendelési szdm 3124580000

Tipus HDC HA 16 FP 17-32

GTIN (EAN) 4099987277631

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
u
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E310075
Méretek és tomegek
Magassag 34 mm Magassag (coll) 1.3386 inch
Szélesség 23 mm Szélesség (coll) 0.9055 inch
Hossz 72 mm Hossz, inch 2.8346 inch
Nett6é tomeg 509
Homeérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Vegyszerallésag

Anyag Aceton
Vegyszeralldsag Ellenallo

Anyag Ammonia, vizes oldat
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Petréleum
Vegyszerallosag Ellenallé

Anyag Benzol
Vegyszerallésag Ellenallé

Anyag Dizelolaj
Vegyszerallosag Feltételesen ellenalld
Anyag Ecetsav, koncentralt

Vegyszerallésag

Ellenalléo

Anyag

Kalium-hidroxid

Vegyszeralldsag

Feltételesen ellenalld

Anyag Metanol
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Motorolaj
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Lag, higitott
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Hidroklérfluor-szénhidrogének
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Kultéri hasznélat
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Meéret
Szélesség 23 mm Alap teljes hossza 72 mm
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Altalanos adatok

Po6lusszam 16 Dugaszolasi ciklus, 6n =500
Csatlakozas tipusa PUSH IN Telepitési szerkezeti méret 5
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Szin Vilagosszirke
Szigetel6anyag PC Dugaszolasi ciklusok 2500
Tipus Hively Tulfesziltség kategoria 1}
Szennyezés sulyossaga 3 Alapanyag Polikarbonat
Sorozat HA Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 250V
Névleges lokéfesziltség (DIN EN 61984)4 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 16 A
Halogénmentes false BG 5
Védelmi osztaly IP20
Jelérintkezo
Névleges Iokéfesziiltség (DIN EN 4 kV
61984), jel
PE csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PE PUSH-IN csatlakozas PE-csatlakozas max. meghuzasi T Nm
nyomatéka

PE-csatlakozas min. meghuzasi 0.5 Nm
nyomatéka
Tapérintkezé
Meghuzasi nyomaték, max. a Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
vezetékatmerd szerint Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm?2

Meghuzasi nyomaték, max. 1T Nm
Csupaszolasi hossz a kabelatméré Csupaszolasi hossz 8.00 mm
szerint
Valtozat
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
AWG, max. csatlakozas
Csatlakozas tipusa PUSH IN Telepitési szerkezeti méret )
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték-keresztmetszet, max. 0.14 mm?2
AWG, min.
Vezeték-keresztmetszet, min. 2.5 mm?2 Alapanyag Polikarbonat
BG 5
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9,1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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