Weidmiiller 3t

MTS 75/06 VT4BT Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image
SNAP IN =

b \ GERMAN
) i NNO
BEST OF k VATION
INDUSTRY WINNER

AWARD
2024

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkéri panel csatlakozok, NYAK-
sorkapocs, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal,
Raszter mm-ben (P): 7.50 mm, Pélusszam: 6, Tube

Rendelési szdm 3124720000
Tipus MTS 7S/06 VT4BT
GTIN (EAN) 4099987278867
Qty. 11 Darab
Termékadatok IEC: 600V /32A/0.5-4 mm?2
UL: 300V /20 A/ AWG 20-AWG 12
Csomagolas Tube
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 13.2 mm Mélység (coll) 0.5197 inch
Magassag 22.5 mm Magassag (coll) 0.8858 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 19 mm Szélesség 44.8 mm
Szélesség (coll) 1.7638 inch Nett6 tomeg 11449
Homeérsékletek

Ambient temperature -50°C...120°C Telepitési hdmérséklet -50°Cto +120°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PA 9T Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport |
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2 600 Moisture Level (MSL) 1

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezé felilet 6nozott Onozas tipusa matt
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hdmérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50°C Uzemi hémérséklet, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. p6lusszam (Tu=20 32 A
OC)

Névleges aram, maximalis pélusszam 32A Névleges aram, min. pélusszam 32 A

(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges dram, maximalis polusszam 32 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 600 V

(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a Ill/2 tulfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziltség 500 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 6V Névleges lokéfesziiltség a lll/2 6 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a lll/3 6 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Rendszerparaméterek

Termékesalad OMNIMATE 4.0

Vezetékcsatlakozas-technika
Tulajdonsagok, rogzitési pozicié

SNAP IN, m(ikodteté gombbal

WireReady
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Felszerelés NYAK-ra

THT/THR-forrasztott csatlakozassal

Vezeték kimeneti irany

180°

Raszter mm-ben (P) 7.50 mm

Raszter inch-ben (P) 0.295"

P6lusszam 6

Erintkezésorok szama 1

Sorok szama 1

Forrasztétiiske hossza (l) 3.5 mm

Forrasztétiiske méretei 0,6 x 0,8 mm

Forrasztészem lyukatméré (D) 1.3 mm

Forrasztészem lyukatmeéré tiirés (D) +0,1T mm

Forrasztétiiskék szama pélusonként 2

Csupaszolasi hossz 9 mm

Csupaszolasi hossz tlrés min. 8 mm
max. 10 mm

L1, mm 37.50 mm

L1, inch 1.476"

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szamara biztonsagos

szerint

Védelmi osztaly IP20

Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.34 mm?2

csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?

csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, max.

Toémor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?

Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?

Tobberes, min. HO7V-R 0.5 mm?

Tobberes, max. HO7V-R 4 mm?

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

muanyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.34 mm?2

46228 pt 4, min.

mUanyag galléros érvéghivellyel, DIN 2.5 mm?

46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.5 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2.5 mm?2

Szigetelés kiilsé atmérgje, max. 4.00 mm

Rogzithet6 vezeték Vezetékcsatlakozés keresztmetszete névleges 0.34 mm
érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively HO0,34/12 TK
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 0.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghuvely HO0,5/16 OR

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

HO0.5/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 0.75 mm?2

érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/16 W
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges T mm?2
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érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H1,0/16 GE
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghively H1,0/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 1.5 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghively H1,5/16 R
Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively H1,5/10
Vezetékcsatlakozés keresztmetszete névleges 2.5 mm?
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghively H2,5/15D BL
Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively H2,5/10
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 20 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)
Névleges fesziiltség (F felhasznalasi 420V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 20 A
csoport / UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 20
UL 1059)
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12 Kuszéaramut, min. 6.92 mm
Térkoz, min. (UL 1059) 6.92 mm Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* During transport, it may rarely occur that the clamping points are already closed. The products
remain fully functional. To reactivate the SNAP IN function, please press the activation button.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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