FUCR 10-36V RT

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz,
piros, 6.3 A, Csukloés, dugaszolhato, V-0, Wemid

Rendelési szam 3125630000

Tipus FUCR 10-36V RT

GTIN (EAN) 4099987287296

Qty. 10 Darab
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FUCR 10-36V RT

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

www.weidmueller.com

Méretek és tomegek

Mélység 40.5 mm Mélység (coll) 1.5945 inch
Magassag 38 mm Magasség (coll) 1.4961 inch
Szélesség 8 mm Szélesség (coll) 0.315 inch
Nett6 tomeg 6.64 g

Hémérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -50°C
Folyamatos Gizemi hémérséklet., max. 120°C

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin piros

UL 94 éghetGségi osztaly V-0

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités Felszerelés tipusa Dugaszolt
Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 120°C
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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