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Epiilet berendezéseinek vezetékezése

Az éplletek berendezéseinek vezetékezéséhez 10X 3-
as rézsineken alapuld teljes rendszert kinalunk, amely
egymassal tokéletesen egyittmikodd alkatrészekbdl all:
installaciés sorkapcsok, nullvezet6 sorkapcsok, elosztd
sorkapcsok mellett szamos kiilonféle tartozék (példaul
gyUjtésinek és gyljtésintartdk) is részét képezi.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tobbszintes installacios sorkapocs, PUSH IN, piros,
16 mm2, 76 A, 1000 V, Csatlakozasok szama: 2,
Szintek szama: 1

Rendelési szam 3129900000
Tipus AITB 16 BB NLO RD
GTIN (EAN) 4099987315364
Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok CE; VDE

Méretek és tomegek

Mélység 52.9 mm Meélység (coll) 2.0827 inch
Magassag 91.15 mm Magassag (coll) 3.56886 inch
Szélesség 12 mm Szélesség (coll) 0.4724 inch
Nett6 tomeg 39.02g¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130 °C

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin piros

A mukodési elemek szine narancssarga UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Nem Potencialok szdma 1

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 2
Keresztkotott szintek belil Igen Tartésin TS 356

N funkcid Nem PE m(ikodés Nem

PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala zart Felpattinthato Igen

Felszerelés tipusa

Felpattinthato

Reteszelés

csavar nélkdli

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 16 mm2 Névleges fesziiltség 1000V

Névleges DC fesziiltség 1000V Névleges aram 76 A

Aram maximum vezetékoknal 76 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.42 mQ Névleges |6kéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 2.43 mW Tulfesziltség kategoria 1}

X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4
AWG, max.

Csatlakozasi irany felsé Csupaszolasi hossz 18 mm

Csatlakozas tipusa 2 PUSH IN Csatlakozas tipusa PUSH IN

Csatlakozasok szama 2 Rogzitési tartomany, névleges 25 mm?2
csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Kés mérete 1,0x 5,56 mm

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 18 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 15 mm2

AWG, min.

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
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muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Iker-érvéghiivelyek, min. 0.75 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 18
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartdsin TS 36
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001329 ETIM 9.0 EC001329
ETIM 10.0 EC001329 ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10
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