IE-C6GO6LD0030F40F40-X-K3KV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 3 m, 6 kV
Rendelési szam 3136130030

Tipus IE-C6GO6LD0O030F40F40-X-K3KV

GTIN (EAN) 4099987349383

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 26.03.2026 02:13:40 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/3136130030
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 3m Hossz, inch 118.1102 inch
Nett6 tomeg 7949
Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet -20°C...60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard TIA-1096-A

Alkalmazasfiggé kommunikéacios VDE-AR-N 4100:2019-04

kabeles berendezések

Dugé

Csatlakozd, jobb RJ12, IP20, dugds
érintkezd, egyenes,

csatlakozé, arnyékolatlan

Csatlakozé, bal RJ12, IP20, dugos
érintkezd, egyenes,

csatlakozé, arnyékolatlan

Dugé, bal

Csatlakozo, bal RJ12, IP20, dugds
érintkezd, egyenes,

csatlakozo, arnyékolatlan

Dugé, jobb

Csatlakozd, jobb RJ12, IP20, dugds
érintkezo, egyenes,

csatlakozo, arnyékolatlan

Kabel elektromos tulajdonsagai

Névleges Iokéfesziiltség 6 kV Szigetelési ellendllas =100 MQ

Kategdria Cat.3 Szigetel6 fesziiltség, max. 300V

Kabel mechanikai jellemzéi és anyagjellemzdgi

Olajokkal szembeni ellenéllas No Szin piros, sziirke

Halogén Nem Langterjedéssel szembeni ellenéllas in accordance with IEC

60332-1
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Kabel szerkezet

Kopenyatméré 4.8 mm Kopeny szine szlirke
Keresztmetszet 3x2xAWG 24/7 Arnyékolés U/UTP
Vezetékek szama 6 Kopenyatmérd, max. 5 mm
Kopenyatmérd, min. 4.6 mm Kopeny anyaga LSZH
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

A létrehozas datuma 26.03.2026 02:13:40 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



IE-C6GO6LD0030F40F40-X-K3KV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kapcsolasi rajz
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