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A kép illusztracio

Altalanos rendelési adatok

Véltozat CUBESERIES, Relémodul, Erintkez6k szama: 4,
Valtéérintkezé AgNi, Névleges vezérlfesziiltség:
24 V DC, Folytonos aram: 7 A, PUSH IN, Ellenérz6
gomb elérhet6: Igen

Rendelési szam 3137170000

Tipus CRMKIT P 24VDC 4CO L/D/PB
GTIN (EAN) 4099987361637

Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 72.5 mm Mélység (coll) 2.8543 inch
Magassag 97 mm Magassag (coll) 3.8189 inch
Szélesség 31T mm Szélesség (coll) 1.2205 inch
Nett6 tomeg 112 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet Ambient temperature -20°C..70°C
Uzemi hémérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

vezérl6 oldal

Névleges vezérléfesziiltség 24V DC Névleges dram, DC 45 mA
Névleges teljesitmény 1.2W Tekercsellenallasa 640 Q=+ 10%
Allapotjelzé Z06ld vilagitodidda Védbéaramkor Csillapit6 didda
Coil voltage of the replacement relay Nem Coil voltage of the replacement relay 24V DC
deviating from the rated control voltage

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 7A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V
terhelésnél

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V Bekapcsolasi aram 16 A/20ms
AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 168W @ 24V
max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <20 ms Kikapcsolasi késleltetés <9 ms

Erintkezé tipusa

4 CO contact (AgNi)

Mechanikai élettartam

2 x 107 kapcsolasi ciklus

Altalanos adatok

Uzemi magassag

< 2000 m, tengerszint felett

Tartosin TS 35

Ellenérz6 gomb elérhetd Igen

Ellenérz6 gomb valtozata Rogzithet6 allasu tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomégomb

Mechanical switch position indicator Igen

Szin fekete

UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Aljzat
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Alkatrész Reléfedél
UL94 éghet6ségi osztaly V-2
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Miszaki adatok
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Szennyezés sulyossaga

2

Tulfesziltség kategoria

Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés4 kVeff / 1 min.

Szomszédos érintkezék atutési

3 KVeff / 1 min.

oldal szilardsaga

Atutési szilardséag a tartosin felé 3 kVeff / 1 min. Lokéfesziiltség 4 kV (1,2/50 ps)

Védelmi osztaly IP20

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2

csatlakozas csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 20 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16

(AWG) (AWG)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,6 mm

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

mUanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Miscellaneous

Typecode CUBESERIES KIT Versions

eIl Twr][ I JC J0C /0170

Type Additional Function

C CUBESERIES PB  Push button available
R Relay No push button
Relay Design

| lnier.fal:e Plinffi"g | D  Free-wheeling diode
M Multiple Pinning - No protective circuit
Version

L LED available

KIT Kit version L — - No LED available

Connnection Type clﬂcl‘ljlﬂﬂ TVI;BCG
P PUSHIN 200 o
S Screw \00 o

Control Voltage

24VDC 24V DC
24VAC  24VAC
230VAC 230V AC
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Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Tipus CXX JMP 2P BL Valtozat

Rendelési 3053260000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023085

Qty. 30 ST

Tipus CXX JMP 2P RD Valtozat

Rendelési 3053250000 CUBESERIES, Keresztosszekotd

szdm

GTIN (EAN) 4099987023078

Qty. 30 ST

Tipus CXM CCP 2P BL Valtozat

Rendelési 3053230000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023054

Qty. 20 ST

Tipus CXM CCP 2P RD Valtozat

Rendelési 3053220000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023047

Qty. 20 ST

Tipus CXM CCP 8P BL Valtozat

Rendelési 3053210000 CUBESERIES, Keresztosszekotd

szam

GTIN (EAN) 4099987023030

Qty. 10 ST

Tipus CXM CCP 8P RD Valtozat

Rendelési 3053200000 CUBESERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4099987023023

Qty. 10 ST
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Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhuzé, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 1ST

Ures

— - A MultiFit a Weidmiiller méas gyartmanyu sorkapcsokhoz
LLLEELLL] L—l hasznalhato jeldlérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez
- | hasonléan a MultiFit csalad jel6léi is atalakitas nélkdl
‘ hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.
| Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznalata el6tt az
alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen
| probat.
EERRRRERRR, J * Egy jelold, kilonbdzd gydrtmanyd sorkapcsokhoz
d hasznalhato.
| ¢ Hasznalatra kész jel6lék standard nyomtatassal
¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténé nyomtatashoz
* Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioéi alapjan
* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus MF 10/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1677160000 MultiFit, Sorkapocs jel6l6, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN) 4008190475505

Qty. 600 ST
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Tipus MF 10/6 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1677220000 MultiFit, Sorkapocs jel6ls, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN) 4008190475529
Qty. 600 ST
Tipus MF 10/8 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1868440000 MultiFit, Sorkapocs jel6l6, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Phoenix, Entrelec, fehér
GTIN (EAN) 4032248440023
Qty. 350 ST
MultiFit

Altalanos rendelési adatok

MultiMark MultiFit

Versenytarsak csatlakozoéihoz.

A rugalmas feluletkikészités egyszerusiti a szerelést.

Ez a specialis anyag lehet6vé teszi a szalagok kinyujtasat,

igy alkalmazkodva a kisebb méretbeli kiillonbségekhez,

melyek 6sszeadddhatnak, kiilondsen hosszl sorkapocs-

tomboknél.

A nyomtatd 300 dpi felbontdsdnak koszonhetéen a felirat

konnyen olvashaté.A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatl sorkapcsokkal

¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

* Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Tipus MF 10/3.5 MM WS Valtozat

Rendelési 2885970000 Sorkapocs jelols, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 fehér
szam

GTIN (EAN) 4064675854579

Qty. 850 ST

Tipus MF 10/4.2 MM WS Valtozat

Rendelési 2885980000 Sorkapocs jel6l6, 10 x 4.2 mm, Raszter mm-ben (P): 4.20 fehér
szam

GTIN (EAN) 4064675854586

Qty. 750 ST
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Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jelol6i is atalakitas nélkiil

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznélata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kiillonbdzd gyartmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus MF 10/10 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856760000 MultiFit, Sorkapocs jel6l6, 10 x 10 mm, Raszter mm-ben (P): 10.00
szam Phoenix, Entrelec, fehér

GTIN (EAN) 4032248401031

Qty. 200 ST

MultiFit

Altalanos rendelési adatok

MultiMark MultiFit

Versenytarsak csatlakozéihoz.

A rugalmas fellletkikészités egyszerUsiti a szerelést.

Ez a specidlis anyag lehet6vé teszi a szalagok kinyujtasat,

igy alkalmazkodva a kisebb méretbeli kiilonbségekhez,

melyek 6sszeadédhatnak, kiilonésen hosszu sorkapocs-

tomboknél.

A nyomtaté 300 dpi felbontasanak koszonhetéen a felirat

konnyen olvashaté.A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Tipus MF 10/8 MM WS Valtozat

Rendelési 2519190000 Sorkapocs jel6ls, 10 x 8 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118531411

Qty. 400 ST
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Tipus MF 10/5 MM WS Valtozat
Rendelési 2519170000 Sorkapocs jelold, 10 x 5 mm, fehér
szdm
GTIN (EAN) 4050118531190
Qty. 600 ST
Tipus MF 10/6 MM WS Véltozat
Rendelési 2519180000 Sorkapocs jel6ls, 10 x 6 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118531404
Qty. 500 ST
Tipus MF 10/16 MM WS Valtozat
Rendelési 2886020000 Sorkapocs jel6ld, 10 x 16 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4064675854623
Qty. 150 ST
Tipus MF 10/7.6 MM WS Valtozat
Rendelési 2885990000 Sorkapocs jel6l6, 10 x 7.6 mm, Raszter mm-ben (P): 7.60 fehér
szdm
GTIN (EAN) 4064675854593
Qty. 400 ST
Tipus MF 10/10 MM WS Valtozat
Rendelési 2886000000 Sorkapocs jel6ls, 10 x 10 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4064675854609
Qty. 300 ST
Tipus MF 10/12 MM WS Valtozat
Rendelési 2886010000 Sorkapocs jelols, 10 x 12 mm, fehér
szam
GTIN (EAN) 4064675854616
Qty. 250 ST
Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles
valasztékat - ideélis kiegésziték ahhoz, hogy feladatait
még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

Tipus UR20-EBK-ACC Valtozat
Rendelési 1346610000 End bracket, ,
szdm

GTIN (EAN) 4050118151596

Qty. 5 ST
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