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Az a opcid, hogy a 2. zénaban a kabeleket el lehet
kiiloniteni, és amely megfelel a kovetkezé ATEX
engedélyeknek: T Il 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEX: Ex

ec lIC T6 Gc, egyszer(ivé teszi a telepitést, a szervizt, és
jobb el6készitést tesz lehetévé. Az itt kinalt, engedélyezett
csatlakozékat mindig kompletten, a megfeleld,
engedélyezett késziilékhazzal és betétekkel kell hasznalni,
és csak terhelés nélkiil valaszthatok le.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi
osztaly: IP55, Dugbéhaz, Rogzité kengyeles
csatlakozas, Standard, Kabelbevezetések mérete:

M 32
Rendelési szam 3139970000
Tipus HDC 10B TSS 1M32G ATEX
GTIN (EAN) 4099987382335
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

€ IECEx "™
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 144 mm Mélység (coll) 5.6693 inch
Magassag 101 mm Magassag (coll) 3.9764 inch
Szélesség 58 mm Szélesség (coll) 2.2835 inch
Nett6 tomeg 430.32 g
Homeérsékletek
Ambient temperature -20°C..40°C Hémeérsékleti hatarérték -20°C..80°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Méret
Szélesség 58 mm
Altalanos adatok
Meghuzasi nyomaték 6.5 Nm Haz kivitele Dugdhaz
Telepitési szerkezeti méret 4 UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Szin sziirke Haz {6 anyaga aluminium présontvény
Felileti min&ség Egyéb Tipus Dugd
Halogénmentes false ENT hazak Igen
BG 4 Rogzitéelem anyaga Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztaly IP55
IECEx/ATEX névleges adatok
Tanusitvany szama (IECEX) TUEV24ATEX9197X Tanusitvany szama (ATEX) IECEXTUR24.0077X
Valtozat
Telepitési szerkezeti méret 4 Fellleti minéség Egyéb
BG 4
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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4-es méret (10B)

Az a opcid, hogy a 2. zénaban a kadbeleket el lehet
kiloniteni, és amely megfelel a kovetkezd ATEX
engedélyeknek: T Il 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEX: Ex

ec lIC T6 Gc, egyszer(ivé teszi a telepitést, a szervizt, és
jobb el6készitést tesz lehetévé. Az itt kinalt, engedélyezett
csatlakozokat mindig kompletten, a megfeleld,
engedélyezett késziilékhazzal és betétekkel kell hasznalni,
és csak terhelés nélkil valaszthatok le.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC 10B SS 1M32G ATEX Valtozat

Rendelési 3139860000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztaly: IP55, Haz
szam alsorész, Rogzité kengyeles csatlakozas, Standard, Kabelbevezetések
GTIN (EAN) 4099987382229 mérete: M 32

Qty. 18T

Tipus HDC 10B AS ATEX Valtozat

Rendelési 3139910000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztaly:

szam IP55, Valaszfalhdz, Rogzité kengyeles csatlakozas, Standard,

GTIN (EAN) 4099987382274 Kabelbevezetések mérete: none

Qty. 18T
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