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Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 3150920000

Tipus SAISGP-M-5A-M12-WDF
GTIN (EAN) 4099987610841

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok CULUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E307231
Méretek és tomegek
Atmérs 29 mm Falvastagsag, max. 5 mm
Nett6 tomeg 2749
Egyedi igényekre szabhato dugaszol6 csatlakozok miiszaki adatai
P6lusszam 5
Kodolas A kodolasu
Erintkez¢ feliilet Ni/Au
LED Nem
Csatlakozas tipusa PUSH IN
Haz {6 anyaga PA 66
Szigetelési ellendllas =100 MQ
Kabelatmérd, max. 8 mm
Kabelatmérd, min. 4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max. 0.75 mm?
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
Névleges fesziiltség 60V
Névleges dram 4 A
Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok =100
Szennyezés sulyossaga 3
Az érintkez6 tipusa Erintkez6
Névleges fesziiltség Névleges fesziiltség 48V
Fesziiltségtipus AC
Névleges feszliltség 60V
Fesziiltségtipus DC
Arnyékolas csatlakozas Nem
Menetes gy(rl anyaga Cink présontvény
Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C
Szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC61076-2-101
Altalanos miiszaki adatok
Pé6lusszam 5 Kédolas A kédolasu
Csatlakozasi menet M12 Erintkez6 feliilet Ni/Au
LED Nem Csatlakozas tipusa PUSH IN
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Haz f6 anyaga PA 66
Szigetelési ellenallas = 100 MQ Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 0.75 mm?
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.75 mm?2
finomsodratu, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Névleges fesziiltség 60V
finomsodratd, min.
Névleges dram 4 A Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok =100 Szennyezés sulyossaga 3
Menetes gylri anyaga Cink présontvény Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16

A létrehozas datuma 01.03.2026 08:01:45 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Méretrajz
26 J 24
o) /@t
. 0
& I R P
= s
10 2.8
115
336
Poluskiosztas

i =N

A létrehozas datuma 01.03.2026 08:01:45 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

@0.14-0.75 mm?
AWG 26 - 18
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Sargaréz anyak, EMC

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMU EMV M20 Valtozat

Rendelési 1777630000 SKMU MS EMV (sérgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, M 20, 3.6 mm,
szam Sargaréz, nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248157907

Qty. 100 ST
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