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Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 3150950000

Tipus SAIBGP-M-4A-M12-WDF
GTIN (EAN) 4099987610872

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Atméré 29 mm Falvastagsag, max. 5 mm
Nett6 tomeg 2749

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozék miiszaki adatai

Po6lusszam 4
Kodolas A kodolasu
Erintkezé feliilet Ni/Au
LED Nem
Csatlakozas tipusa PUSH IN
Haz {6 anyaga PA 66
Szigetelési ellenallas =100 MQ
Kabelatmérd, max. 8 mm
Kabelatmérd, min. 4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max. 0.75 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
Névleges fesziiltség 60V
Névleges dram 4 A
Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok =100
Szennyezés sulyossaga 3
Az érintkez6 tipusa Hively
Névleges fesziiltség Névleges fesziiltség 48 V
Fesziiltségtipus AC
Névleges fesziiltség 60V
Fesziiltségtipus DC
Arnyékolas csatlakozas Nem
Menetes gy(ri anyaga Cink présontvény
Haz hémérsékleti tartomanya -40 ... +85°C
Szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC61076-2-101
Altalanos miiszaki adatok
Po6lusszam 4 Kédolas A koédolasu
Csatlakozasi menet M12 Erintkez6 feliilet Ni/Au
LED Nem Csatlakozas tipusa PUSH IN
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Haz f6 anyaga PA 66
Szigetelési ellendllas = 100 MQ Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 0.75 mm?2
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.75 mm?2
finomsodratd, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Névleges fesziiltség 60V
finomsodratd, min.
Névleges aram 4 A Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok =100 Szennyezés sulyossaga 3
Menetes gy(ri anyaga Cink présontvény Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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