CMA-A30-400-333MV-1

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dugaszolhaté aramvaltok

A dugaszolhaté aram transzformatorokat ott hasznaljak,
ahol akar 5000 A aramerdsséget kell mérni és
feldolgozni. Dugaszolhaté aramvaltéink masodlagos
aramforraskéntt 1 vagy 5 A-t biztositanak. A Weidmidiller
kompakt, alacsony teljesitményl dramvaltdkat is kinal,
amelyek akar 600 A dramot képesek atalakitani 333 mV
fesziltséggé.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Primer aram: 400 A, Szekunder &ram, max.: ,
Terhelés:, Tlirésosztaly: 1

Rendelési szdm 3154190000

Tipus CMA-A30-400-333MV-1

GTIN (EAN) 4099987646055

Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 57.4 mm Meélység (coll) 2.2598 inch
Magassag 78.2 mm Magassag (coll) 3.0787 inch
Szélesség 65.4 mm Szélesség (coll) 2.5748 inch
Atmérs 30 mm Nettd tomeg 260 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Mérofesziiltség-bemenet
Frekvenciatartoméany, max. 60 Hz Frekvenciatartomany, min. 50 Hz
Electrical attributes
Tlrésosztaly 1 Primer aram 400 A
Technical properties
Védelmi osztaly IP20 Measurement accuracy 1%
Termikus névleges folytonos dram 1,2 x Irated Névleges frekvencia 50/ 60 Hz
Itermikus
Bemenet
Bemend frekvencia 50/ 60 Hz
Szigetelések koordinalasa
Trésosztaly 1 Szigetelési feszliltség 3kV/ 1perc
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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