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A Weidmiiller 5S és lean menedzsment altal inspiralt
habszivacs betétei biztositjak hatékony és rendezett
munkahely kialakitdsat. A modularis elv alapjan tervezett
betétek szamos elényt nyujtanak és az egyedi igényeknek
megfelel6en lehet kivalasztani azokat.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 3155340000
Tipus TCB INL THIRD 11
GTIN (EAN) 4099987654739
Qty. 1 Darab
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Méretek és tomegek

Mélység 50 mm Mélység (coll) 1.9685 inch
Magassag 390 mm Magasség (coll) 15.3543 inch
Szélesség 185 mm Szélesség (coll) 7.2835 inch
Atméré 0 mm Nett6 tomeg 610.24 g
Miszaki adatok
Arucikk leirasa Habszivacs betét,

univerzalis, nagy, nem

szerelt
Szerszamszekrény
Osszeszerelés szerszamokkal
Szortimentek
Atmérs 0 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
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Tartozékok

25 mm bitek bittartéhoz
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Altalanos rendelési adatok

Tipus BIT C 6,3 0,6X3,0X25 Valtozat

Rendelési 2748860000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.5 mm

GTIN (EAN) 4050118894738

Qty. 5 ST

Tipus BIT C 6,3 0,6X3,6X25 Valtozat

Rendelési 2748870000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.5 mm

GTIN (EAN) 4050118894745

Qty. 5 ST

Tipus BIT C 6,3 0,56X4,0X25 Viltozat

Rendelési 2748880000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.5 mm

GTIN (EAN) 4050118894752

Qty. 5 ST

Tipus BIT C 6,3 0,8X5,6X25 Valtozat

Rendelési 2748890000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.8 mm

GTIN (EAN) 4050118894769

Qty. 5 ST

Tipus BIT C 6,3 PHOX25 Véltozat

Rendelési 2748140000 SzerelGszerszam, Kés hossza: 25 mm, Fej mérete, csillag: O

szdm

GTIN (EAN) 4050118894677

Qty. 5ST

Tipus BIT C 6,3 PH1X25 Viltozat

Rendelési 2748150000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 1 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm, Fej mérete, csillag: 1

GTIN (EAN) 4050118894684

Qty. 5 ST

Tipus BIT C 6,3 PH2X25 Valtozat

Rendelési 2748160000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 2 mm, Fej mérete, csillag: 2

GTIN (EAN) 4050118894691

Qty. 5 ST

Tipus BIT C 6,3 PZ0OX25 Valtozat

Rendelési 2748170000 Szerel6szerszam, Kés hossza: 25 mm, Fej mérete, csillag: O

szdm

GTIN (EAN) 4050118894707

Qty. 5 ST
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Tipus BIT C 6,3 PZ1X25 Valtozat
Rendelési 2748180000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 1 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm, Fej mérete, csillag: 1
GTIN (EAN) 4050118894714
Qty. 5 ST
Tipus BIT C 6,3 PZ2X25 Valtozat
Rendelési 2748190000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 25 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 2 mm, Fej mérete, csillag: 2
GTIN (EAN) 4050118894721
Qty. 5 ST

Szerszambetéttarto

Altalanos rendelési adatok

Ha hatékony és pontos munkat kivan végezni, ahhoz
elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazéasa, Ami a
nagy ismétlési pontossagra is garanciat jelent.

Ez tokéletes feladat a Weidmiiller (j, ergonomikus

markolattal és egyedi cserélhet6 szerszambetét-

rendszerrel ellatott nyomaték-csavarhuzéja szamara.

* Kompakt és kiilonlegesen kdnny kivitel

¢ A nyomaték egy (mellékelt) célszerszammal allithaté; a
véletlen, helytelen beallitds kizarhato.

* Az ergonomikus markolat mérete a
nyomatéktartomanyhoz igazodik.

* A szerszamok rutinellen6rzésen esnek at és azonosité
szammal vannak ellatva; 100%-os minéségellenérzés
hitelesitéssel és referenciaval.

* A beéllitott nyomaték elérésekor egyértelmien
felismerhet6 kattanas hallhato, felesleges meghuzast
nem kell végezni.

¢ Cserélhet6 élek kivald mindségu, kopasallo
szerszamacélbol.

* Valamennyi szerszam teljesiti a kovetkez6 szabvanyok
pontossagi kdvetelményeit: EN ISO 6798, BS EN
26789, ASME B107.14M

¢ Kioldasi pontossag: a skalaérték +/- 6%-a.

Tipus SD BITHOLDER 1/4 Valtozat

Rendelési 2888380000 Szerel6szerszam

szam

GTIN (EAN) 4064675875420

Qty. 18T

Tipus SDQ T HANDLE BITHOLDER ... Valtozat

Rendelési 2888370000 Szerel6szerszdm, Kés hossza: 129 mm
szdm

GTIN (EAN) 4064675875413

Qty. 1ST
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Hatlapu dugoé

Altalanos rendelési adatok

Imbuszcsavarhizé kivalé minéségl miianyagbal késziilt
derékszogl markolattal

* Nikkelezett fellilet

* Edzett krom-vanadium acélbol késziilt

* DIN 6911 szerint

¢ DIN 6912 szerinti csavarokhoz

Tipus SDQ T HANDLE HEX 4 Valtozat

Rendelési 2888290000 Szerel6szerszam, Kés hossza: 150 mm
szam

GTIN (EAN) 4064675875338

Qty. 18T
Tipus SDQ T HANDLE HEX 5 Valtozat
Rendelési 2888300000 SzerelGszerszam, Kés hossza: 200 mm

szdm

GTIN (EAN) 4064675875345

Qty. 18T
Tipus SDQ T HANDLE HEX 6 Valtozat
Rendelési 2888310000 Szerel6szerszam, Kés hossza: 200 mm

szam
GTIN (EAN) 4064675875352
Qty. 18T
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E6.3 szerszambetéttarto

R ==

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller bitek standard bitek, amelyek rendkiviil
népszerlen a felhasznalok korében a kivalé minéségnek,
a széles valasztéknak és a hatékonysagnak kdszonhet6en.
A szamitdgépes vezérlésli mddszer lehetévé teszi a
Weidmiiller szamara, hogy allandé kivalé minéséget
garantaljon.

A hasznalt kivalé minéségli nyersanyagok a vonatkozo

DIN-szabvanyokban meghatarozottaknal sokkal nagyobb

nyomatékok elérését teszik lehetévé.

* DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozéan,

* DIN 5263 a hasitott bitekre vonatkozdan,

* Camcar standard TORX bitekre vonatkozéan

Ez hosszu élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és

ezért idedlis feltételeket a standard helyzetek szamara.

Az elényok:

* Valamennyi csavartipushoz alkalmas. A 59-61 HRC
kivalo keménységi értékei miatt mind kézi, mind
mechanikus szerszamokhoz alkalmas.

* Megfelel6 kopasallosag és igy hosszu varhaté
élettartam.

* Kisebb kopast és optimalis nyomatékatvitelt jelent,
hogy optimalisan illeszkedik minden DIN csavarba.

¢ A vonatkozo 1SO-szabvanyok szerinti professzionalis
mindségi kritériumok alapjan gyartva allando kivalo
mindséggel.

Tipus UBH 1/4 E6,3 Valtozat
Rendelési 2748200000 Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4050118895339

Qty. 5 ST
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