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A mianyaghazak kiilonosen azoknal az alkalmazasoknal
hasznalhatdk, ahol a fémek ellenallasa nem elegendé.
Emellett az itt lathatd hazak konnyebbek és kissé
olcsébbak, mint a standard aluminiumhéazak. Ezért
olyan alkalmazasokban lehet értelme a mGianyaghazak
hasznalatanak, ahol nem sziikséges, hogy az anyagok
robusztusak legyenek. A tomitettség tovabbra is IP65.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat

HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6,
Védelmi osztaly: IP65, bedugva, Haz alsérész,
Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
Kabelbevezetések mérete: M 32, M 40

Rendelési szam

3164410000

Tipus HDC 16B SBU 1M32 BP
GTIN (EAN) 4099987800686
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 125 mm Meélység (coll) 4.9212 inch

Magassag 81.5 mm Magassag (coll) 3.2087 inch

Szélesség 57 mm Szélesség (coll) 2.2441 inch

Rogzitési méret - magassag 45 mm Rogzitési méret - szélesség 124.5 mm

Nett6 tomeg 260g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Méretek

Kabelbevezetés menetes

Verzio

Kéabelbevezetések mérete M 32, M 40 Felsé rész/also rész/fedél also rész

Fedél burkolat nélkal Felsé kabelbevezetések szama 0

Oldalsé kabelbevezetések szama 1 Haz kivitele Haz alsoérész

Rogzitérendszer kivitele Keresztkengyel az Kivitel Standard
alsérészen

Telepitési szerkezeti méret 6 Kébelbevezetés menetes

Tipus Felépités (aljzat) Szoritds valtozat Oldalt rogzit6 bilincs

Tomités NBR Bels6 menet M 32

Szin (RAL) RAL 9011 BG 6

Suitable for ModuPlug® Nem

Altalanos adatok

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Felileti min6ség kezeletlen

Védelmi osztaly IP65, bedugva

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Fedél, oldalso kabelbevezetés

Altalanos rendelési adatok

A mianyaghézak kiilondsen azoknal az alkalmazasoknal
hasznélhatok, ahol a fémek ellendlldasa nem elegendé.
Emellett az itt lathatd hazak konnyebbek és kissé
olcsébbak, mint a standard aluminiumhazak. Ezért
olyan alkalmazasokban lehet értelme a mlGianyaghazak
hasznalatanak, ahol nem sziikséges, hogy az anyagok
robusztusak legyenek. A tomitettség tovabbra is IP65.

Tipus HDC 40D TSBU 1M32 BP Valtozat

Rendelési 3107200000
szam

GTIN (EAN) 4099987172127
Qty. 18T

HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugdhaz, Keresztkengyel az

alsérészen, magas, Kabelbevezetések mérete: M 32, M 40

Fedél, kabelbevezetés feliil

Altalanos rendelési adatok

A mianyaghéazak kiilonosen azoknal az alkalmazasoknal
hasznalhatok, ahol a fémek ellendlldasa nem elegendé.
Emellett az itt lathaté hazak konnyebbek és kissé
olcsébbak, mint a standard aluminiumhazak. Ezért
olyan alkalmazasokban lehet értelme a mianyaghazak
hasznélatanak, ahol nem sziikséges, hogy az anyagok
robusztusak legyenek. A tomitettség tovabbra is IP65.

Tipus HDC 40D TOBU 1M32 BP Valtozat

Rendelési 3164310000
szdm

GTIN (EAN) 4099987800181
Qty. 18T

HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugéhéz, Keresztkengyel az

alsoérészen, magas, Kabelbevezetések mérete: M 32, M 40

4. méret
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A PUSH IN csatlakozas kozvetlen beillesztési modszer
a bekotéshez. Az el6feldolgozott huzalt mindenféle
szerszam nélkil kozvetlenil be lehet dugni a
huzalcsatlakozéba.

Po6lusok szama: 10

Névleges aram: 16 A

Névleges fesziiltség: 500 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

A létrehozas datuma 28.02.2026 01:36:23 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/3107200000
https://eshop.weidmueller.com/p/3164310000

HDC 16B SBU 1M32 BP

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HE 10 FP
Rendelési 1873540000
szam

GTIN (EAN) 4032248458158

Valtozat

HDC-betét, Hively, 500 V, 16 A, Pélusszam: 10, PUSH IN, Telepitési

szerkezeti méret: 4

Qty. 18T

Tipus HDC HE 10 MP Valtozat

Rendelési 1873550000 HDC-betét, Dugd, 500V, 16 A, Pélusszam: 10, PUSH IN, Telepitési
szdm szerkezeti méret: 4

GTIN (EAN) 4032248458165

Qty. 18T

IP68 verzioé
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Altalanos rendelési adatok

A késziilékhazak béséges valasztéka mellett a Weidmdiller
tobbféle tdmszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, miianyagbdl és rozsdamentes acélbdl
késziilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari
készilékhazhoz hasznalhaték legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggéen

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany

”s

eléirasainak megfeleléen.

Tipus VG M32-1/K68
Rendelési 1909880000
szam

GTIN (EAN) 4032248536801
Qty. 20 ST

Véltozat

VG K (standard m(ianyag tdmszelence), Tomszelencék, egyenes, M
32, 10 mm, OD min. 15 - 0D max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5

bar (30 min.), Poliamid 6

A létrehozas datuma 28.02.2026 01:36:23 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1873540000
https://eshop.weidmueller.com/p/1873550000
https://eshop.weidmueller.com/p/1909880000

