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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tobbemeletes sorkapocs, SNAP IN, sotétbézs,
2.5 mm?, 800 V, Csatlakozasok szdma: 8, Szintek
szama: 2, TS 35, V-0

Rendelési szam 3168760000
Tipus S2T 2.5 8CVLDL
GTIN (EAN) 4099987825597
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

@ QX IECEX N ™

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 64.5 mm Mélység (coll) 2.5394 inch
Meélység DIN sinnel egyutt 65 mm Magassag 127.5 mm
Magasség (coll) 5.0197 inch Szélesség 5.1 mm
Szélesség (coll) 0.2008 inch Nett6 tomeg 278749
Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -60 °C...85 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet, min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet, max. 130°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

TanUsitvany szama (ATEX) TUEV22ATEX8925U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXTUR22.0073U
Max. fesziiltség (ATEX) 550V Aram (ATEX) 22 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 550V
Aram (IECEX) 22A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm?
Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sotétbézs

A mUkodési elemek szine sziirke UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Igen Potencialok szama 1

Szintek szama 2 Rogzitési pontok szdma szintenként 4
Potencialok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Igen
PE-csatlakozas Nem Tartdsin TS 35

N funkcid Nem PE m(ikodés Nem

PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Bepattinthaté csapokkal Nem Nyitott oldala jobb
Felpattinthato Igen Rogzités tipusa Felpattinthato
Robbanasbiztossag szempontjabal Nem Felszerelés tipusa TS 356

bevizsgalt véltozat
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 24 A
Aram maximum vezetékoknal 24 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Atmeneti ellenallas 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV
Teljesitményveszteség (IEC 60947-7-x) 0.77 mW Tulfesziltség kategoria 1}
Szennyezés sulyossaga 3
Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é SNAP IN
csatlakozas
Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)
Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 A2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, max.
Csatlakozasi irany Ferde / hajlitott Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa 2 SNAP IN Csatlakozas tipusa SNAP IN
Csatlakozdsok szama 8 Vezetékatmérd (névleges csatlakozas), 4 mm?2
max.
Vezetékatmérd (névleges csatlakozas), 0.34 mm? Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.34 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.34 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?2 Iker érvéghivelyek, max. 0.75 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.
Iker-érvéghiivelyek, min. 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.34 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 600V
(cURus)
D fesziiltség nagysag (cURus) 600V Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 22 AWG
(cURus) (cURus)
B aram nagyséag (cURus) 20A C fesziiltség nagysag (cURus) 600V
C aram nagysag (cURus) 20 A D aram nagysag (cURus) 5A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)
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Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartosin TS 356
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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marker included
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