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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk Altalanos rendelési adatok

komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis

elemek kézvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A Valtozat Csatlakozoelem-sorkapocs, PUSH IN, sotétbézs,
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartokkal ;Z?n:’;?;:ngg\q 5Tg°3‘é' Csatlakozasok szama: 4,
rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet Rendelesi szam 3170180000

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése Tipus A4C 2.5 EM D2

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként. GTIN (EAN) 4099987834568

A sorkapocsblokk komponensek lehetévé teszik Qty. 50 Darab

elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.
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A4C 2.5 EM D2

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

Méretek és tomegek

Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch
Nett6 tomeg 952g¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C...55 °C Folyamatos (izemi hémérséklet, min. -60 °C
Folyamatos (izemi hémérséklet, max. 130°C

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
A mUkodési elemek szine narancssarga UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Igen Potencialok szdma 1

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 4
Keresztkotott szintek belil Nem Tartésin TS 35

N funkcid Nem PE m(ikodés Nem
PEN funkcio Nem

Biztositos kapcsok

Kijelz6 LED nélkal

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Rogzités tipusa TS 35
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa TS 35
bevizsgalt valtozat

Komponens

Elemtipus Diéda

1. komponens Dioda 1N 4007

Komponens fesziiltsége 1300V

Komponens drama TA

Alkatrész, dioda Dioda tipusa 1N4007

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 500V
Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 05 A
Aram maximum vezetékoknal 05A Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint

Teljesitményveszteség (IEC 60947-7-x) 0.77 W

Tulfesziltség kategoria

Szennyezés sulyossaga
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Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Meéréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Csatlakozasi irany felsé
Csupaszolasi hossz 10 mm Csatlakozas tipusa 2 PUSH IN
Csatlakozas tipusa PUSH IN Csatlakozasok szama 4

Kés mérete 0,6 x 3,56 mm

Altalanos

Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint Tartdsin TS 35
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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