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Konfekcionalt IE kabelek, vasuti kabel, 7. kat., lila, M12

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendszerkabel, M12 X-Type IP 67 csatlakozd
(papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozd
(papa), egyenes, Cat. 6, Poliolefin, térhalés, 10 m

Rendelési szam

3174630100

Tipus IE-C6GB8BV0 100XCSXCS-X
GTIN (EAN) 4099987855846
Qty. 1 Darab
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Méretek és tomegek

Hossz 10 m Hossz, inch 393.7008 inch
Nett6 tomeg 350¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..90°C Uzemi hémérséklet

Kabelszabvanyok

Fluortartalom According to

EN-60267-2-1

A langok fliggélegesen terjednek a EN 60332-3-25

kotegelt kabelekben

Vasuti jarmivek tlizbiztonsaga According to EN 45545,
HL1 - HL3, in accordance
with IEC 60332-1-2, EN

61034-2, EN 50305, Az

NFPA 130 szerint

Villamos tulajdonsagok

Szigetelési ellenallas 2 100 MQ

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 61076-2-109

Dugé, bal

Csatlakozo, bal
szama: 8, IP67, dugds
érintkezd, egyenes,
csatlakozé, Mianyag,
arnyékolt

M12, X kédolasu, Pélusok

Dugé, jobb

Csatlakozé, jobb
szdma: 8, IP67, dugds
érintkezd, egyenes,
csatlakozé, Mianyag,
arnyékolt

M12, X kédolasu, Pélusok

Kabel elektromos tulajdonsagai

Névleges fesziiltség (AC) 50V Névleges fesziiltség (DC) 60V
Szigetelési ellenallas =100 MQ Kategoria Cat. 6
Kabel mechanikai jellemzo6i és anyagjellemzagi
Olajokkal szembeni ellenallas in accordance with IEC Halogén Nem
60811:404
Min. hajlitasi sugar, ismétlédé 6 *atmérd Min. hajlitasi sugar, csak egyszer 5 x kdbelatméré
Kopasallésag nagyon jo Langterjedéssel szembeni ellenallas in accordance with

IEC 60332-1-2, EN
60332-3-25
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Sodratok 7 Kopeny szine ibolyaszin

Keresztmetszet 4*2*AWG24/7 -4*2*0,2 Arnyékolés S/FTP
mm?

Vezetékek szdma 8 Szigetelés keresztmetszete 1.45 mm

Kopenyatmérd, max. 8.3 mm Kopenyatmérd, min. 7.9 mm

Kopeny anyaga

Poliolefin, térhalés

Paros arnyékolassal

Muanyag félia

Szinkéd gy(ird

fehér / narancssérga,
Narancssarga, fehér /

z6ld, Zold, white / brown,

Barna, fehér / kék, Kék

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9,1 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Vezetékezés

Csapkiosztas

M12

White, Orange

Orange

White, Green

Green

White, Brown

Brown

White, Blue

Blue
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M12
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