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Osszeszerelt IE kabelek, vasuti kabel RW (csokkentett
huzalozas), b. kat., PUR, fekete, dugasz mindkét oldalon,
M 12 egyenes csap

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rendszerkabel, M12 IP 67 csatlakozodugo
egyenes, M12 IP 67 Csatlakozé (papa), hajlitott,
Cat. be, Radox EM 104, 10 m

Rendelési szam 3189080100

Tipus IE-C5DB4WEO100MCSMCA-E
GTIN (EAN) 4099987971072

Qty. 1 Darab
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Méretek és tomegek

Hossz 10m Hossz, inch 393.7008 inch

Nett6 tomeg 660 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -25°C..85 °C

Kabelszabvanyok

Fluortartalom According to EN 60684-2 A langok fliggélegesen terjednek a in accordance with EN
Section 45.2 kotegelt kabelekben 50266, EN 50305, EN

60332-3-25, Az NF
C32-070, 2.1 szerint, Az
UL1685, 12 (FT4 exp.)

szerint
Tobbvezetékes fém adat- és vezérl6kabel According to Hidrogén-halid tartalom According to
EN50288-2-2 EN-50267-2-1
Fust korroziv tulajdonsaga EN 50267-2-2 Vasuti jarmivek tlizbiztonsaga A BS 6853, GM/RT 2130,

la, Ib, Il szerint, According
to EN 45545, HL1 - HL3,
A DIN 5510 1-4 szerint,
Az NF F16-101, A1, A2,
B szerint, According to
UNI CEI 11170, LR1-LR4,

NFPA 130
Flstzaro According to BS 6853 Mérgezdé gazok According to BS 6853
Appendix D, According to Appendix B
IEC 61034-2, Az UL1685,
12 (FT4 exp.) szerint
Altalanos szabvanyok
Csatlakozd, standard IEC 61076-2-101
Dugd, bal
Csatlakozo, bal M12, D kédolasu, Pélusok
szama: 4, IP67, dugos
érintkezd, egyenes,
csatlakozé, arnyékolt
Dugé, jobb
Csatlakozo, jobb M12, D kédolasu, Pélusok
szdma: 4, IP67, dugos
érintkez6, 0°-os sz0g,
csatlakozo, arnyékolt
Kabel elektromos tulajdonsagai
Kategéria Cat. be
Kabel mechanikai jellemzé6i és anyagjellemzdgi
Olajokkal szembeni ellenallas in accordance with EN Halogén Nem
50264-1 or EN 50306-1
Min. hajlitasi sugar, ismétlédé 6 *atmérd Min. hajlitasi sugér, csak egyszer 10 x kabelatmérd
Langterjedéssel szembeni ellenéllas in accordance with Fiist korroziv tulajdonséga EN 50267-2-2

IEC 60332-1-2, Az NF
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C32-070, 2.1 szerint,
NFPA 130

Fustzaro

According to BS 6853
Appendix D, According to
IEC 61034-2, Az UL1685,
12 (FT4 exp.) szerint

Kabel szerkezet

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22 Kopeny szine fekete

AWG, max.

Keresztmetszet 4*AWG 22/7 - 0,32 mm?2 Arnyékolés SF/UTP

Vezetékek szama 4 Szigetelés keresztmetszete 1.55 mm

Szigetelés PE Kopenyatmérd, max. 7 mm

Kopenyatmérd, min. 6.2 mm Koépeny anyaga Radox EM 104

Szinkod gy(rd Sarga, Fehér, Vezeték anyag Rézotvozet
Narancssarga, Kék

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08

ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Screwty® tomszelence szerszam

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz
> A Screwty® az ideadlis, altalanos célu szerszdm
ﬂ minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
o megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a
Z 2 nehezen hozzaférhetd kerek csatlakozédugaszok is
4 kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
: egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
Q G @ @ @ kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY SET Valtozat

Rendelési 1910000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
szam

GTIN (EAN) 4032248436842

Qty. 1ST

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioval

Az ideélis eszkoz mindenféle alkalmazashoz
A Screwty® az idedlis, altaldnos célu szerszam
& minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
, megszoritdsdhoz. A Screwty® hasznélataval még a
' nehezen hozzaférheté kerek csatlakozodugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
e& @“ @ egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjdhoz is hasznéalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

<

Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY SET -DM Valtozat

Rendelési 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
szam

GTIN (EAN) 4032248436859

Qty. 18T
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Screwty® tomszelence szerszam

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz
> A Screwty® az ideadlis, altalanos célu szerszdm
ﬂ minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
o megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a
Z 2 nehezen hozzaférhetd kerek csatlakozédugaszok is
4 kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
: egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
Q G @ @ @ kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY- M 12 Valtozat
Rendelési 1900000000 Cable gland tool for moulded M12 lines
szam
GTIN (EAN) 4032248375868
Qty. 18T

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioval

Az ideélis eszkoz mindenféle alkalmazashoz
A Screwty® az idedlis, altaldnos célu szerszam
& minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
, megszoritdsdhoz. A Screwty® hasznélataval még a
' nehezen hozzaférheté kerek csatlakozodugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
e& @“ @ egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjdhoz is hasznéalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

<

Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY-M12-DM Véltozat

Rendelési 1900001000 Cable gland tool for moulded M 12 lines
szam

GTIN (EAN) 4032248436408

Qty. 18T
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