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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Terhelésmegszakitd
kapcsolé

Rendelési szam 3235910000

Tipus AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

GTIN (EAN) 4069166024509

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 121.1 mm Mélység (coll) 4.7677 inch
Magassag 165 mm Magassag (coll) 6.4961 inch
Szélesség 140 mm Szélesség (coll) 5.5118 inch
Nett6 tomeg 7739

Garancia

1d6koz 5 év

Altalanos adatok

Szabvéanyok IEC 60947-3 Védelmi osztaly IP66, IP65

Installation location

Védett kultéri teriilet (a
tengert6l mért tavolsag >1

km)

Terhelésmegszakité kapcsolo

Csatlakozas modja

Csavaros huzérugo, 6-35

mm?2
Csatlakozas
Fékapcsoloként szolgalod szerkezeti Igen Késziilék el6konfekcionalt kabelezéssel Nem
kialakitas

Elektromos jellemzdék

Allandé6 névleges aram (AC-23,400V) 63 A

Feltételhez kotott névleges rovidzarlati 15 kA

aram

Névleges lizemelési teljesitmény, AC-3, 30 kW
400V

Kapcsolasi teljesitmény 400 V-on, max. 35 kW

Névleges lizemelési teljesitmény, AC-23, 35 kW
400V

Alland6 névleges aram (AC-21, 400V) 100 A

Haz

Eszkoz felépitésének tipusa

Terepi eszkdz

Eltlsé szerelési kozponthoz alkalmas Nem

Kozépsd szerelésre alkalmas Nem Eloszto tabla szerelésre alkalmas Nem

4-furatos eliilsé szerelésre alkalmas Nem

Kapcsolo leirasa

reteszelhetd Igen Vészledllito szerelésre alkalmas Nem
szerkezeti kialakitas

Biztonsagi kapcsoldként szolgalo Nem Karbantartasi / szerviz kapcsoldként Igen

szerkezeti kialakitas

szolgald szerkezeti kialakitas
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Kapcsoldk darabszama 1 Semleges vezeték el6re kapcsolassal Igen
Kiegészit6é kapcsolatok darabszama, 0 Kiegészité kapcsolatok darabszama, zar6 O
nyitd érintkezéként érintkez6ként

Irdnyvalté kapcsold szerkezeti kialakitdas Nem Segédérintkez6k darabszama atkapcsold O

érintkez6ként

Vezérlési elem

Integralt motorhajtas Nem Mkodtetd elem tipusa Szarnyas gomb
Vélaszthaté motorhajtas Nem Opcionalis fesziiltség kioldas Nem
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000216 ETIM 9.0 EC000216
ETIM 10.0 EC000216 ECLASS 14.0 27-37-14-03
ECLASS 15.0 27-37-14-03
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