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A gPV 10%x8b5 hengeres biztositobetéteket gy tervezték,
hogy kompakt, biztonsagos és gazdasdgos védelmet
nyuUjtsanak akar 1500 V egyenaramu fotovoltaikus
modulok szdmara (mezévédelem). Biztositjdk mind a
tulterhelés, mind a rovidzarlat elleni védelmet (gPV osztaly
az IEC60269-6 és UL248-19 szabvanyok szerint).

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Olvadobiztositék-betét,
1500V, 10x85, gPV, 15 A

Rendelési szdm 4000002597

Tipus FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV

GTIN (EAN) 8430243419611

Qty. 50 Darab

RoHS

Vnm-um
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FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 85 mm Magassag (coll) 3.3464 inch
Szélesség 10.3 mm Szélesség (coll) 0.4055 inch
Nett6 tomeg 0.22¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Biztositobetét

Biztositdbetét, szabvanyok IEC 60269-6 Aram 15 A
Névleges DC fesziiltség 1500V

Besorolasok

ETIM 7.0 EC002704 ETIM 8.0 EC002704
ETIM 9.0 EC002704 ETIM 10.0 EC002704
ECLASS 11.0 27-14-20-02 ECLASS 12.0 27-14-20-02
ECLASS 13.0 27-14-20-02 ECLASS 14.0 27-14-20-02
ECLASS 15.0 27-14-20-02
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